07780 Pernos portadores esféricos autobloqueantes, acero inoxidable

ELS%F Descripcion
frei
sTaLESS STEEL Material:
Perno de acero inoxidable 1.4542.

Grillete de acero inoxidable 1.4571.
Botdn pulsador de aluminio.

Version:
Perno endurecido.

Indicacion:

Los pernos portadores esféricos se utilizan a modo de elemento portador rapido y
sencillo con grillete movil.

Las bolas se desenclavan al pulsar el botén pulsador.

Al liberar el boton pulsador, las bolas vuelven a enclavarse.

- Proteccion contra la corrosion y la intemperie.

- Pernos endurecidos, de alta resistencia y extremadamente duraderos.

- Certificacion TOV.

Indicaciones X min., F1, F2 y F3 en caso de seguridad quintuple.

Rango de temperatura:
+250 °C méx.

Accesorios:
Casquillos receptores 07781.
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07780-12108X10 8 93 215 10| 875 | 257 | 36 27 30(49| 875 | 15 5 8 151205
07780-12108X15 8 93 215 15| 875 | 257 | 36 27 3049|875 | 15 10 8 151205
07780-12108X25 8 193 215 25| 875 | 257 | 36 27 3049|875 | 15 15 8 151205
07780-12108X35 8 93 215 35| 875 | 257 | 36 27 30(49| 875 | 15 15 8 151205
07780-12110X15 10| 11,7 21,5 15] 10,2 | 257 | 36 27 3049| 875 | 15 10 10 2,724 |21
07780-12110X25 10| 11,7 215 25| 102 | 257 | 36 27 30(49| 875 | 15 10 10 2,7 2421
07780-12110X35 10| 11,7 21,5 35| 102 | 257 | 36 27 3049|875 | 15 10 10 2,7 24|21
07780-12110X50 10| 11,7 21,56 50| 10,2 | 257 | 36 27 30(49| 875 | 15 10 10 2712421
07780-12112X15 121142 215 15| M 25,7 | 36 27 30(49| 875 | 15 10 12 35|32 |28
07780-12112X25 121 142 215 25| M 257 | 36 27 30(49| 875 | 15 15 12 3513228
07780-12112X35 121142 215 35| M 25,7 | 36 27 30(49| 875 | 15 15 12 353228
07780-12112X50 121142 215 50| M 257 | 36 27 30(49| 875 | 15 15 12 35|32 |28
07780-12516X25 16 | 186 25 25| 15,1 31 445 | 27 30(49| 928 | 1,56 15 16 48 |45 |41
07780-12516X50 16| 186 25 50| 151 31 445 | 27 30|49| 928 | 15 35 16 48|45 | 4.1
07780-12516X75 16| 186 25 75| 151 31 445 | 27 30|49| 928 | 15 40 16 48|45 | 4,1
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07780 Pernos portadores esféricos autobloqueantes, acero inoxidable

min.  max. alojamiento
H11

07780-13020X50 20| 245 30 50| 19,7 | 36,5 32,6 36|56 15 85165
07780-13020X75 201 245 30 75197 | 365 | 52 | 326 36|5| 114 | 1,5 30 20 10 | 85|65

Referencia D1 | D2 D5 L1 L2 L3 L4 L5 [L6 L7 L8 X X Perforacion de
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