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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Empuñadura en estrella de termoplástico, casquillo o perno roscado de acero
inoxidable 1.4305.
Cinta de seguridad de TPU elástico.

Versión:
Casquillo o perno roscado con acabado natural.

Indicación:
La cinta de seguridad permite fijar la empuñadura en estrella a un cuerpo base con
total seguridad.
La empuñadura en estrella permanece en el entorno inmediato del objeto.
De este modo se puede simplificar el montaje/desmontaje de la empuñadura en
estrella, que se fija sin posibilidad de perderse.

Montaje:
Realizar el montaje con la cinta tensa.
Observar si está enroscada o desenroscada.

Accesorios:
La cinta de seguridad también se puede adquirir como accesorio, ver 03198-04190.

Indicación sobre el dibujo:
Forma KS: casquillo roscado, con cubierta
Forma LS: rosca exterior
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Planos

Nuestros productos

Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad, partes de acero inoxidable, rosca interior, forma KS

Referencia Forma Color
cubierta

D D1 D8 H H3 H5 máx. L T

06212-604 KS gris antracita RAL 7021 M4 25 12 16 8 22 - 10
06212-6045 KS gris claro RAL 7035 M4 25 12 16 8 22 - 10
06212-6046 KS rojo tráfico RAL 3020 M4 25 12 16 8 22 - 10
06212-6047 KS amarillo colza RAL 1021 M4 25 12 16 8 22 - 10
06212-605 KS gris antracita RAL 7021 M5 25 12 16 8 22 - 10
06212-6055 KS gris claro RAL 7035 M5 25 12 16 8 22 - 10
06212-6056 KS rojo tráfico RAL 3020 M5 25 12 16 8 22 - 10
06212-6057 KS amarillo colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 22 - 10
06212-6061 KS gris antracita RAL 7021 M6 25 12 16 8 22 - 10

06212-60615 KS gris claro RAL 7035 M6 25 12 16 8 22 - 10
06212-60616 KS rojo tráfico RAL 3020 M6 25 12 16 8 22 - 10
06212-60617 KS amarillo colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 22 - 10
06212-6051 KS gris antracita RAL 7021 M5 32 14 20 10 26 - 10

06212-60515 KS gris claro RAL 7035 M5 32 14 20 10 26 - 10
06212-60516 KS rojo tráfico RAL 3020 M5 32 14 20 10 26 - 10
06212-60517 KS amarillo colza RAL 1021 M5 32 14 20 10 26 - 10

06212-606 KS gris antracita RAL 7021 M6 32 14 20 10 26 - 10
06212-6065 KS gris claro RAL 7035 M6 32 14 20 10 26 - 10
06212-6066 KS rojo tráfico RAL 3020 M6 32 14 20 10 26 - 10
06212-6067 KS amarillo colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 26 - 10
06212-608 KS gris antracita RAL 7021 M8 40 18 25 13 31 - 14
06212-6085 KS gris claro RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 - 14
06212-6086 KS rojo tráfico RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 - 14
06212-6087 KS amarillo colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 - 14
06212-6101 KS gris antracita RAL 7021 M10 40 18 25 13 31 - 14

06212-61015 KS gris claro RAL 7035 M10 40 18 25 13 31 - 14
06212-61016 KS rojo tráfico RAL 3020 M10 40 18 25 13 31 - 14
06212-61017 KS amarillo colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 31 - 14
06212-6081 KS gris antracita RAL 7021 M8 50 22 32 17 38 - 14

06212-60815 KS gris claro RAL 7035 M8 50 22 32 17 38 - 14
06212-60816 KS rojo tráfico RAL 3020 M8 50 22 32 17 38 - 14
06212-60817 KS amarillo colza RAL 1021 M8 50 22 32 17 38 - 14

06212-610 KS gris antracita RAL 7021 M10 50 22 32 17 38 - 14
06212-6105 KS gris claro RAL 7035 M10 50 22 32 17 38 - 14
06212-6106 KS rojo tráfico RAL 3020 M10 50 22 32 17 38 - 14
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Nuestros productos

Referencia Forma Color
cubierta

D D1 D8 H H3 H5 máx. L T

06212-6107 KS amarillo colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 38 - 14
06212-6121 KS gris antracita RAL 7021 M12 50 22 32 17 38 - 18

06212-61215 KS gris claro RAL 7035 M12 50 22 32 17 38 - 18
06212-61216 KS rojo tráfico RAL 3020 M12 50 22 32 17 38 - 18
06212-61217 KS amarillo colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 38 - 18
06212-6102 KS gris antracita RAL 7021 M10 63 26 40 21 46 - 14

06212-61025 KS gris claro RAL 7035 M10 63 26 40 21 46 - 14
06212-61026 KS rojo tráfico RAL 3020 M10 63 26 40 21 46 - 14
06212-61027 KS amarillo colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 46 - 14

06212-612 KS gris antracita RAL 7021 M12 63 26 40 21 46 - 18
06212-6125 KS gris claro RAL 7035 M12 63 26 40 21 46 - 18
06212-6126 KS rojo tráfico RAL 3020 M12 63 26 40 21 46 - 18
06212-6127 KS amarillo colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 46 - 18
06212-616 KS gris antracita RAL 7021 M16 63 26 40 21 46 - 18
06212-6165 KS gris claro RAL 7035 M16 63 26 40 21 46 - 18
06212-6166 KS rojo tráfico RAL 3020 M16 63 26 40 21 46 - 18
06212-6167 KS amarillo colza RAL 1021 M16 63 26 40 21 46 - 18

06212-705X10 LS gris antracita RAL 7021 M5 25 12 16 8 22 10 -
06212-7055X10 LS gris claro RAL 7035 M5 25 12 16 8 22 10 -
06212-7056X10 LS rojo tráfico RAL 3020 M5 25 12 16 8 22 10 -
06212-7057X10 LS amarillo colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 22 10 -
06212-705X15 LS gris antracita RAL 7021 M5 25 12 16 8 22 15 -
06212-7055X15 LS gris claro RAL 7035 M5 25 12 16 8 22 15 -
06212-7056X15 LS rojo tráfico RAL 3020 M5 25 12 16 8 22 15 -
06212-7057X15 LS amarillo colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 22 15 -
06212-705X20 LS gris antracita RAL 7021 M5 25 12 16 8 22 20 -
06212-7055X20 LS gris claro RAL 7035 M5 25 12 16 8 22 20 -
06212-7056X20 LS rojo tráfico RAL 3020 M5 25 12 16 8 22 20 -
06212-7057X20 LS amarillo colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 22 20 -
06212-705X25 LS gris antracita RAL 7021 M5 25 12 16 8 22 25 -
06212-7055X25 LS gris claro RAL 7035 M5 25 12 16 8 22 25 -
06212-7056X25 LS rojo tráfico RAL 3020 M5 25 12 16 8 22 25 -
06212-7057X25 LS amarillo colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 22 25 -
06212-705X30 LS gris antracita RAL 7021 M5 25 12 16 8 22 30 -
06212-7055X30 LS gris claro RAL 7035 M5 25 12 16 8 22 30 -
06212-7056X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M5 25 12 16 8 22 30 -
06212-7057X30 LS amarillo colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 22 30 -
06212-705X40 LS gris antracita RAL 7021 M5 25 12 16 8 22 40 -
06212-7055X40 LS gris claro RAL 7035 M5 25 12 16 8 22 40 -
06212-7056X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M5 25 12 16 8 22 40 -
06212-7057X40 LS amarillo colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 22 40 -
06212-7061X10 LS gris antracita RAL 7021 M6 25 12 16 8 22 10 -
06212-70615X10 LS gris claro RAL 7035 M6 25 12 16 8 22 10 -
06212-70616X10 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 25 12 16 8 22 10 -
06212-70617X10 LS amarillo colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 22 10 -
06212-7061X15 LS gris antracita RAL 7021 M6 25 12 16 8 22 15 -
06212-70615X15 LS gris claro RAL 7035 M6 25 12 16 8 22 15 -
06212-70616X15 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 25 12 16 8 22 15 -
06212-70617X15 LS amarillo colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 22 15 -
06212-7061X20 LS gris antracita RAL 7021 M6 25 12 16 8 22 20 -
06212-70615X20 LS gris claro RAL 7035 M6 25 12 16 8 22 20 -
06212-70616X20 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 25 12 16 8 22 20 -
06212-70617X20 LS amarillo colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 22 20 -
06212-7061X25 LS gris antracita RAL 7021 M6 25 12 16 8 22 25 -
06212-70615X25 LS gris claro RAL 7035 M6 25 12 16 8 22 25 -
06212-70616X25 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 25 12 16 8 22 25 -
06212-70617X25 LS amarillo colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 22 25 -
06212-7061X30 LS gris antracita RAL 7021 M6 25 12 16 8 22 30 -
06212-70615X30 LS gris claro RAL 7035 M6 25 12 16 8 22 30 -
06212-70616X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 25 12 16 8 22 30 -
06212-70617X30 LS amarillo colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 22 30 -
06212-7061X40 LS gris antracita RAL 7021 M6 25 12 16 8 22 40 -
06212-70615X40 LS gris claro RAL 7035 M6 25 12 16 8 22 40 -
06212-70616X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 25 12 16 8 22 40 -
06212-70617X40 LS amarillo colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 22 40 -
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Nuestros productos

Referencia Forma Color
cubierta

D D1 D8 H H3 H5 máx. L T

06212-706X10 LS gris antracita RAL 7021 M6 32 14 20 10 26 10 -
06212-7065X10 LS gris claro RAL 7035 M6 32 14 20 10 26 10 -
06212-7066X10 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 32 14 20 10 26 10 -
06212-7067X10 LS amarillo colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 26 10 -
06212-706X15 LS gris antracita RAL 7021 M6 32 14 20 10 26 15 -
06212-7065X15 LS gris claro RAL 7035 M6 32 14 20 10 26 15 -
06212-7066X15 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 32 14 20 10 26 15 -
06212-7067X15 LS amarillo colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 26 15 -
06212-706X20 LS gris antracita RAL 7021 M6 32 14 20 10 26 20 -
06212-7065X20 LS gris claro RAL 7035 M6 32 14 20 10 26 20 -
06212-7066X20 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 32 14 20 10 26 20 -
06212-7067X20 LS amarillo colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 26 20 -
06212-706X25 LS gris antracita RAL 7021 M6 32 14 20 10 26 25 -
06212-7065X25 LS gris claro RAL 7035 M6 32 14 20 10 26 25 -
06212-7066X25 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 32 14 20 10 26 25 -
06212-7067X25 LS amarillo colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 26 25 -
06212-706X30 LS gris antracita RAL 7021 M6 32 14 20 10 26 30 -
06212-7065X30 LS gris claro RAL 7035 M6 32 14 20 10 26 30 -
06212-7066X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 32 14 20 10 26 30 -
06212-7067X30 LS amarillo colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 26 30 -
06212-706X40 LS gris antracita RAL 7021 M6 32 14 20 10 26 40 -
06212-7065X40 LS gris claro RAL 7035 M6 32 14 20 10 26 40 -
06212-7066X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M6 32 14 20 10 26 40 -
06212-7067X40 LS amarillo colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 26 40 -
06212-7081X15 LS gris antracita RAL 7021 M8 32 14 20 10 26 15 -
06212-70815X15 LS gris claro RAL 7035 M8 32 14 20 10 26 15 -
06212-70816X15 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 32 14 20 10 26 15 -
06212-70817X15 LS amarillo colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 26 15 -
06212-7081X20 LS gris antracita RAL 7021 M8 32 14 20 10 26 20 -
06212-70815X20 LS gris claro RAL 7035 M8 32 14 20 10 26 20 -
06212-70816X20 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 32 14 20 10 26 20 -
06212-70817X20 LS amarillo colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 26 20 -
06212-7081X25 LS gris antracita RAL 7021 M8 32 14 20 10 26 25 -
06212-70815X25 LS gris claro RAL 7035 M8 32 14 20 10 26 25 -
06212-70816X25 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 32 14 20 10 26 25 -
06212-70817X25 LS amarillo colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 26 25 -
06212-7081X30 LS gris antracita RAL 7021 M8 32 14 20 10 26 30 -
06212-70815X30 LS gris claro RAL 7035 M8 32 14 20 10 26 30 -
06212-70816X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 32 14 20 10 26 30 -
06212-70817X30 LS amarillo colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 26 30 -
06212-7081X40 LS gris antracita RAL 7021 M8 32 14 20 10 26 40 -
06212-70815X40 LS gris claro RAL 7035 M8 32 14 20 10 26 40 -
06212-70816X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 32 14 20 10 26 40 -
06212-70817X40 LS amarillo colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 26 40 -
06212-7081X45 LS gris antracita RAL 7021 M8 32 14 20 10 26 45 -
06212-70815X45 LS gris claro RAL 7035 M8 32 14 20 10 26 45 -
06212-70816X45 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 32 14 20 10 26 45 -
06212-70817X45 LS amarillo colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 26 45 -
06212-7081X50 LS gris antracita RAL 7021 M8 32 14 20 10 26 50 -
06212-70815X50 LS gris claro RAL 7035 M8 32 14 20 10 26 50 -
06212-70816X50 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 32 14 20 10 26 50 -
06212-70817X50 LS amarillo colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 26 50 -
06212-7081X60 LS gris antracita RAL 7021 M8 32 14 20 10 26 60 -
06212-70815X60 LS gris claro RAL 7035 M8 32 14 20 10 26 60 -
06212-70816X60 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 32 14 20 10 26 60 -
06212-70817X60 LS amarillo colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 26 60 -
06212-708X15 LS gris antracita RAL 7021 M8 40 18 25 13 31 15 -
06212-7085X15 LS gris claro RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 15 -
06212-7086X15 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 15 -
06212-7087X15 LS amarillo colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 15 -
06212-708X20 LS gris antracita RAL 7021 M8 40 18 25 13 31 20 -
06212-7085X20 LS gris claro RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 20 -
06212-7086X20 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 20 -
06212-7087X20 LS amarillo colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 20 -
06212-708X25 LS gris antracita RAL 7021 M8 40 18 25 13 31 25 -
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Nuestros productos

Referencia Forma Color
cubierta

D D1 D8 H H3 H5 máx. L T

06212-7085X25 LS gris claro RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 25 -
06212-7086X25 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 25 -
06212-7087X25 LS amarillo colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 25 -
06212-708X30 LS gris antracita RAL 7021 M8 40 18 25 13 31 30 -
06212-7085X30 LS gris claro RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 30 -
06212-7086X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 30 -
06212-7087X30 LS amarillo colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 30 -
06212-708X40 LS gris antracita RAL 7021 M8 40 18 25 13 31 40 -
06212-7085X40 LS gris claro RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 40 -
06212-7086X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 40 -
06212-7087X40 LS amarillo colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 40 -
06212-708X45 LS gris antracita RAL 7021 M8 40 18 25 13 31 45 -
06212-7085X45 LS gris claro RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 45 -
06212-7086X45 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 45 -
06212-7087X45 LS amarillo colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 45 -
06212-708X50 LS gris antracita RAL 7021 M8 40 18 25 13 31 50 -
06212-7085X50 LS gris claro RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 50 -
06212-7086X50 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 50 -
06212-7087X50 LS amarillo colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 50 -
06212-708X60 LS gris antracita RAL 7021 M8 40 18 25 13 31 60 -
06212-7085X60 LS gris claro RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 60 -
06212-7086X60 LS rojo tráfico RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 60 -
06212-7087X60 LS amarillo colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 60 -
06212-7101X20 LS gris antracita RAL 7021 M10 40 18 25 13 31 20 -
06212-71015X20 LS gris claro RAL 7035 M10 40 18 25 13 31 20 -
06212-71016X20 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 40 18 25 13 31 20 -
06212-71017X20 LS amarillo colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 31 20 -
06212-7101X25 LS gris antracita RAL 7021 M10 40 18 25 13 31 25 -
06212-71015X25 LS gris claro RAL 7035 M10 40 18 25 13 31 25 -
06212-71016X25 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 40 18 25 13 31 25 -
06212-71017X25 LS amarillo colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 31 25 -
06212-7101X30 LS gris antracita RAL 7021 M10 40 18 25 13 31 30 -
06212-71015X30 LS gris claro RAL 7035 M10 40 18 25 13 31 30 -
06212-71016X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 40 18 25 13 31 30 -
06212-71017X30 LS amarillo colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 31 30 -
06212-7101X40 LS gris antracita RAL 7021 M10 40 18 25 13 31 40 -
06212-71015X40 LS gris claro RAL 7035 M10 40 18 25 13 31 40 -
06212-71016X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 40 18 25 13 31 40 -
06212-71017X40 LS amarillo colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 31 40 -
06212-7101X50 LS gris antracita RAL 7021 M10 40 18 25 13 31 50 -
06212-71015X50 LS gris claro RAL 7035 M10 40 18 25 13 31 50 -
06212-71016X50 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 40 18 25 13 31 50 -
06212-71017X50 LS amarillo colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 31 50 -
06212-7101X60 LS gris antracita RAL 7021 M10 40 18 25 13 31 60 -
06212-71015X60 LS gris claro RAL 7035 M10 40 18 25 13 31 60 -
06212-71016X60 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 40 18 25 13 31 60 -
06212-71017X60 LS amarillo colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 31 60 -
06212-710X20 LS gris antracita RAL 7021 M10 50 22 32 17 38 20 -
06212-7105X20 LS gris claro RAL 7035 M10 50 22 32 17 38 20 -
06212-7106X20 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 50 22 32 17 38 20 -
06212-7107X20 LS amarillo colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 38 20 -
06212-710X25 LS gris antracita RAL 7021 M10 50 22 32 17 38 25 -
06212-7105X25 LS gris claro RAL 7035 M10 50 22 32 17 38 25 -
06212-7106X25 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 50 22 32 17 38 25 -
06212-7107X25 LS amarillo colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 38 25 -
06212-710X30 LS gris antracita RAL 7021 M10 50 22 32 17 38 30 -
06212-7105X30 LS gris claro RAL 7035 M10 50 22 32 17 38 30 -
06212-7106X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 50 22 32 17 38 30 -
06212-7107X30 LS amarillo colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 38 30 -
06212-710X40 LS gris antracita RAL 7021 M10 50 22 32 17 38 40 -
06212-7105X40 LS gris claro RAL 7035 M10 50 22 32 17 38 40 -
06212-7106X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 50 22 32 17 38 40 -
06212-7107X40 LS amarillo colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 38 40 -
06212-710X50 LS gris antracita RAL 7021 M10 50 22 32 17 38 50 -
06212-7105X50 LS gris claro RAL 7035 M10 50 22 32 17 38 50 -
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Referencia Forma Color
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D D1 D8 H H3 H5 máx. L T

06212-7106X50 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 50 22 32 17 38 50 -
06212-7107X50 LS amarillo colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 38 50 -
06212-710X60 LS gris antracita RAL 7021 M10 50 22 32 17 38 60 -
06212-7105X60 LS gris claro RAL 7035 M10 50 22 32 17 38 60 -
06212-7106X60 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 50 22 32 17 38 60 -
06212-7107X60 LS amarillo colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 38 60 -
06212-7121X30 LS gris antracita RAL 7021 M12 50 22 32 17 38 30 -
06212-71215X30 LS gris claro RAL 7035 M12 50 22 32 17 38 30 -
06212-71216X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M12 50 22 32 17 38 30 -
06212-71217X30 LS amarillo colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 38 30 -
06212-7121X40 LS gris antracita RAL 7021 M12 50 22 32 17 38 40 -
06212-71215X40 LS gris claro RAL 7035 M12 50 22 32 17 38 40 -
06212-71216X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M12 50 22 32 17 38 40 -
06212-71217X40 LS amarillo colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 38 40 -
06212-7121X50 LS gris antracita RAL 7021 M12 50 22 32 17 38 50 -
06212-71215X50 LS gris claro RAL 7035 M12 50 22 32 17 38 50 -
06212-71216X50 LS rojo tráfico RAL 3020 M12 50 22 32 17 38 50 -
06212-71217X50 LS amarillo colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 38 50 -
06212-7121X60 LS gris antracita RAL 7021 M12 50 22 32 17 38 60 -
06212-71215X60 LS gris claro RAL 7035 M12 50 22 32 17 38 60 -
06212-71216X60 LS rojo tráfico RAL 3020 M12 50 22 32 17 38 60 -
06212-71217X60 LS amarillo colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 38 60 -
06212-7102X20 LS gris antracita RAL 7021 M10 63 26 40 21 46 20 -
06212-71025X20 LS gris claro RAL 7035 M10 63 26 40 21 46 20 -
06212-71026X20 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 63 26 40 21 46 20 -
06212-71027X20 LS amarillo colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 46 20 -
06212-7102X25 LS gris antracita RAL 7021 M10 63 26 40 21 46 25 -
06212-71025X25 LS gris claro RAL 7035 M10 63 26 40 21 46 25 -
06212-71026X25 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 63 26 40 21 46 25 -
06212-71027X25 LS amarillo colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 46 25 -
06212-7102X30 LS gris antracita RAL 7021 M10 63 26 40 21 46 30 -
06212-71025X30 LS gris claro RAL 7035 M10 63 26 40 21 46 30 -
06212-71026X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 63 26 40 21 46 30 -
06212-71027X30 LS amarillo colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 46 30 -
06212-7102X40 LS gris antracita RAL 7021 M10 63 26 40 21 46 40 -
06212-71025X40 LS gris claro RAL 7035 M10 63 26 40 21 46 40 -
06212-71026X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 63 26 40 21 46 40 -
06212-71027X40 LS amarillo colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 46 40 -
06212-7102X50 LS gris antracita RAL 7021 M10 63 26 40 21 46 50 -
06212-71025X50 LS gris claro RAL 7035 M10 63 26 40 21 46 50 -
06212-71026X50 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 63 26 40 21 46 50 -
06212-71027X50 LS amarillo colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 46 50 -
06212-7102X60 LS gris antracita RAL 7021 M10 63 26 40 21 46 60 -
06212-71025X60 LS gris claro RAL 7035 M10 63 26 40 21 46 60 -
06212-71026X60 LS rojo tráfico RAL 3020 M10 63 26 40 21 46 60 -
06212-71027X60 LS amarillo colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 46 60 -
06212-712X30 LS gris antracita RAL 7021 M12 63 26 40 21 46 30 -
06212-7125X30 LS gris claro RAL 7035 M12 63 26 40 21 46 30 -
06212-7126X30 LS rojo tráfico RAL 3020 M12 63 26 40 21 46 30 -
06212-7127X30 LS amarillo colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 46 30 -
06212-712X40 LS gris antracita RAL 7021 M12 63 26 40 21 46 40 -
06212-7125X40 LS gris claro RAL 7035 M12 63 26 40 21 46 40 -
06212-7126X40 LS rojo tráfico RAL 3020 M12 63 26 40 21 46 40 -
06212-7127X40 LS amarillo colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 46 40 -
06212-712X50 LS gris antracita RAL 7021 M12 63 26 40 21 46 50 -
06212-7125X50 LS gris claro RAL 7035 M12 63 26 40 21 46 50 -
06212-7126X50 LS rojo tráfico RAL 3020 M12 63 26 40 21 46 50 -
06212-7127X50 LS amarillo colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 46 50 -
06212-712X60 LS gris antracita RAL 7021 M12 63 26 40 21 46 60 -
06212-7125X60 LS gris claro RAL 7035 M12 63 26 40 21 46 60 -
06212-7126X60 LS rojo tráfico RAL 3020 M12 63 26 40 21 46 60 -
06212-7127X60 LS amarillo colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 46 60 -



06212 Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336,
partes de acero inoxidable
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