nectores para tubo brida, aluminio

Descripcion

Material:
Fundicién de aluminio.
Tornillo de cabeza cilindrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.

Version:
Rectificado por vibracion.
Tornillo de cabeza cilindrica y tuerca hexagonal, cincado.

Indicacion:
* Agujero alargado.

A peticion:
Palanca de sujecion para fijacion y otros diametros.

Accesorios:
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
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29014 Conectores para tubo brida, aluminio
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29014 Conectores para tubo brida, aluminio

Referencia Configuracion C D N 0O P R
de agujeros L

29014-512 1 12,1 | 552  [18]25] 32,5 5| -123] - M6x20 40
29014-514 2 14,1 5,5 (2x) 18| 25 - | 325 5| -123] - M6x20 40
29014-515 2 15,1 5,5 (2x) 18|25 35 31 35 - | 325 41 50 5| -123] - M6x20 40
29014-516 1 16,1 5,5% (2x) 18125|35(31|35|38| 325 41 50 |5 |- 23] - M6x20 40
29014-518 2 18,1 5,5 (2x) 181253531 |35| - | 3256 41 50 |5 |- 23] - M6x20 40
29014-520 1 20,1 6,5* (2x) 30|40 (40|50 55|53 53 63 78 |7 |- |33 - M8x25 60
29014-525 1 25,1 6,5 (2x) 3040|4050 55|53 | 53 63 78 |7 |- |33 - M8x25 60
29014-530 1 30,1 6,5% (2x) 3040|4050 55|53 53 63 78 |7 |- |33 - M8x25 60
29014-540 3 40,17 8,5% (4x) 42 156 60|70 80|80 | 74 87 105 10|60 |40 |52 M10x30 82
29014-550 3 50,22 10,5" (4x) 5066 65839098 85 98 128 |14 |62 |45 |60 M10x35 100
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