29036 Conectores para tubo pie articulado, aluminio

Descripcion

Material:
Fundicién de aluminio.
Tornillo de cabeza cilindrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.

Version:
Rectificado por vibracion.
Tornillo de cabeza cilindrica y tuerca hexagonal, cincado.

Indicacion:
Los conectores de tubo de pies articulados se pueden ajustar de forma continua a
180°.

* Aguijero alargado.

A peticion:
Palanca de sujecion para fijacion y otros diametros.

Accesorios:
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
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29036 Conectores para tubo pie articulado, aluminio

2 perforaciones de brida centradas en
29036-512 - 29036-518
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29036-512 12,1 6* (2x) 25 | 26 29,4 40 50 20 | - 64 44 5 35 21 37,5 M6x18 38
29036-514 14,1 6* (2x) 25 | 26 29,4 40 50 20 - 64 44 5 35 21 37,5 M6x18 38
29036-516 16,1 6” (2x) 25 | 26 29,4 40 50 20 | - 64 44 5 35 21 37,5 M6x18 38
29036-518 18,1 6* (2x) 25 | 26 29,4 40 50 20 | - 64 44 5 35 21 37,5 M6x18 38
29036-520 20,1 7* (4%) 45 | 40 42 57 75 33 | 57 | 106 73 7 75 33 52 M8x35 -
29036-525 25,1 7* (4%) 45 | 40 42 57 75 33| 57 | 106 73 7 75 33 52 M8x35 -
29036-530 30,1 7* (4%) 45 | 40 42 57 75 33 | 57| 106 73 7 75 33 52 M8x35 -
29036-540 40,2 9* (4x) 60 | 56 57 76 100 | 44 | 76 | 144 100 | 10 | 100 | 48 69 M10x50 -
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