22255 Pinhdes simples 3/8" x 7/32" em aco inoxidavel, DIN ISO 606

Iﬁ\;%lf’ Descricao
frei
sTamLEss sTeL Material:
Aco inoxidavel 1.4305.

Versao:
Superficie sem tratamento.

Indicacéo:

Pinhdes com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606.

As rodas dentadas possuem um furo de centragem e ja sdo pré-furadas (variavel

de acordo com a técnica de producao). Por este motivo, a dimensdo D3 max.
denominada na tabela é o valor maximo do furo com o qual as rodas dentadas sao
fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo
cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como
alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o didmetro.
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22255-10380732013 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 13 43,5 398 |28 8 53 125|110
22255-10380732014 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 14 46,5 428 | 31 8 5325|110
22255-10380732015 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 15 49,5 | 4581 | 34 8 53 125|110
22255-10380732016 06 B-1 3/8X7/32 9,525 5,72 16 52,5 | 4882 | 37 10 5328|110
22255-10380732017 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 17 55,5 | 51,83 | 40 10 5328|110
22255-10380732018 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 18 58,6 | 54,85 | 43 10 5328|110
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22255 Pinhdes simples 3/8" x 7/32" em aco inoxidavel, DIN ISO 606

Codigo do artigo Ne. IS0 Passo Quantidade
polegada de dentes

22255-10380732019 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 19 616 | 57,87 |45 10 53|28

1110
22255-10380732020 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 20 64,6 | 60,89 | 46 10 5328|110
22255-10380732021 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 21 67,6 | 6391 | 48 12 5328|110
22255-10380732023 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 23 73,7 | 69,95 | 52 12 5328|110
22255-10380732025 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 25 79,7 76 57 12 5328|110
22255-10380732030 06 B-1 3/8X7/32 9,525 x 5,72 30 948 | 91,12 | 60 12 53 130|110
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