
01680 Perfis U usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio

© norelem www.norelem.com 1/2

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.

Indicação:
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com
medida excedente.

Sob consulta:
Comprimentos 800 mm e 1000 mm em ferro fundido cinzento.

Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50

Desenhos
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Visão geral dos artigos

Código do artigo Material
do corpo
básico

L = comprimento B H S

01680-01X ferro fund.cinz. 150/300 32 32 8
01680-02X ferro fund.cinz. 150/300 40 40 10
01680-03X ferro fund.cinz. 150/300/600 63 63 12
01680-04X ferro fund.cinz. 200/300/600/800 80 80 16
01680-05X ferro fund.cinz. 200/300/600/1000 100 100 20
01680-06X ferro fund.cinz. 200/300/600/1000 125 125 20
01680-07X ferro fund.cinz. 200/300/600 160 160 25
01680-08X ferro fund.cinz. 200/300/600 200 200 32
01680-09X ferro fund.cinz. 300/600 250 250 36
01680-10X ferro fund.cinz. 300/600 250 200 36
01680-11X ferro fund.cinz. 300/600 315 200 36
01680-201X alumínio 150/300 32 32 8
01680-202X alumínio 150/300 40 40 10
01680-203X alumínio 150/300/600 63 63 12
01680-204X alumínio 200/300/600/800 80 80 16
01680-205X alumínio 200/300/600/1000 100 100 20
01680-206X alumínio 200/300/600/1000 125 125 20
01680-207X alumínio 200/300/600 160 160 25
01680-208X alumínio 200/300/600 200 200 32
01680-209X alumínio 300/600 250 250 36
01680-210X alumínio 300/600 250 200 36
01680-211X alumínio 300/600 315 200 36


