21725 Fitas magnéticas com escala de medicao de codificacao incremental, I

comprimento do polo 5 mm

Descricao

Material:

Fita magnética em plastico.

Fita inferior (de protecdo) em aco.

Fita superior (de protecéo) em ago inoxidavel.

Versao:
Escala de medicao de codificacdo incremental.
Comprimento do polo: 5 mm.

Indicacéo:

Montagem simples com adesivo, possibilidade de confecgao propria.

0 comprimento necessario da fita é calculado da seguinte forma:

Curso desejado + Comprimento do sensor “L” + (2x leitura necessaria, de entrada e
saida “B”).

L = veja o desenho do sensor utilizado.

B =10 mm (valor de entrada + valor de saida).

Dados técnicos:
- Coeficiente de expansao térmica (11 = 1) x 10-6/K (ago mola)

Faixa de temperatura:
- Temperatura ambiente -20...70 °C
- Temperatura de armazenamento -40...70 °C

Montagem:
A montagem ¢ realizada através de um adesivo pré-montado de dupla face e deve
ser executada com base na informagdo para usuarios.

Sob consulta:
Outros comprimentos de 0,1...100 m, em intervalos de 0,1 m.

Observar:
Umidade relativa do ar 100%. Condensacéo permitida.

Indicacéo de desenho:

1) Fita superior (protecdo) A = 0,176 mm
2) Fita magnéticaM = 1,0 mm

3) Fita inferior (protecdo) T = 0,3 mm

4) Adesivo K = 0,1 mm
)
)

5) Comprimento da fita necessario = curso desejado + L + 2 X B
6) Curso desejado
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21725 Fitas magnéticas com escala de medicao de codificacao incremental, I

comprimento do polo 5 mm

Cédigo do artigo Precisao

mm

21725-010X1000 10 1000 0,1
21725-010X2000 10 2000 0,1
21725-010X3000 10 3000 0,1
21725-010X4000 10 4000 0,1
21725-010X5000 10 5000 0,1
21725-010X6000 10 6000 0,1
21725-010X7000 10 7000 0,1
21725-010X8000 10 8000 0,1
21725-010X9000 10 9000 0,1
21725-010X10000 10 10000 0,1
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