03090 Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel com manipulo em T

Descricao

Material:

Versdo em aco:

Pino guia de travamento endurecido:
Pino guia de travamento 1.0718.
Bucha roscada 1.0718.

Versdo em aco inoxidavel:

Pino guia de travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.

Pino guia de travamento 1.4034.

Manipulo em T termoplastico nas cores grafite escuro ou vermelho trafego RAL3020.

Versao:

Versao:

Versdo em aco:

Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.

Versdo em aco inoxidavel:

Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com
superficie sem tratamento.

Bucha roscada com superficie sem tratamento.

Indicacéo:

0Os pinos de retencdo sdo utilizados para evitar alteracdes da posi¢éo de engate,
causadas por forgas transversais. Somente apés a retirada manual do pino, é
possivel fazer o deslocamento para outra posi¢cdo de engate. Os manipulos em T
com design ergondmico oferecem um facil manuseio com minima aplicagao de
forga.

Sob consulta:
Versdes especiais.

Acessorios:
Anéis distanciadores 03089

Indicacéo de desenho:
Forma A: sem contraporca
Form B: com contraporca
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03090 Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel com manipulo em T
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Pinos de retencao, aco, pino de guia para travamento endurecido
03090-5206 03090-6206 grafite RAL 7021 50[15,5|6 | M12x1,5 |58(20 8 17| 6 | 14 -/19| 1,8 6 14
03090-5308 03090-6308 grafite RAL 7021 60| 18 |8| M16x1,5 |77|261023] 8 | 19 -/24| 23 15 35
03090-5410 03090-6410 grafite RAL 7021 72| 19 [10| M20x1,5 [84[281225| 10 | 22 -/30| 2,8 15 34
03090-520684 03090-620684 vermelho RAL3020  |50{15,5|6 | M12x1,5 |58(20 8 17| 6 | 14 -/19| 1,8 6 14
03090-530884 03090-630884 vermelho RAL3020 |60 18 |8 | M16x1,5 [77(261023| 8 | 19 -/24| 23 15 35
03090-541084 03090-641084 vermelno RAL3020  |72| 19 (10| M20x1,5 (84[281225| 10 | 22 -/30| 2,8 15 34
Pinos de retencéo, aco inoxidavel, pino de guia para travamento endurecido
03090-05206 03090-06206 grafite RAL 7021 50[15,5|6 | M12x1,5 |58(20 8 17| 6 | 14 -/19| 1,8 6 14
03090-05308 03090-06308 grafite RAL 7021 60| 18 |8 M16x1,5 [77|261023] 8 | 19 -/24| 23 15 35
03090-05410 03090-06410 grafite RAL 7021 72| 19 [10] M20x1,5 [84[281225| 10 | 22 -/30| 2,8 15 34
03090-0520684 03090-0620684 vermelho RAL 3020 |50/ 15,5|6 | M12x1,5 |58(20 8 17| 6 | 14 -/19| 1,8 6 14
03090-0530884 03090-0630884 vermelho RAL 3020 60| 18 8| M16x1,5 |77/261023| 8 | 19 -/24| 2,3 15 35
03090-0541084 03090-0641084 vermelho RAL 3020  |72| 19 (10| M20x1,5 [84[281225| 10 | 22 -/30| 2,8 15 34
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