75 Volantes fechados de aluminio

Descricao

Material:
Volante fechado em aluminio.
Cabo cilindrico em duroplastico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em acgo zincado.

Versao:
Peca na cor preta, revestida a po.
Aro torneado.

Sob consulta:
Cubos com furo quadrado.
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Volantes fechados de aluminio sem cabo cilindrico
06275-01080X10 furo de ajuste 80 | 10H7 |26 [16(31] - | - - -
06275-01080X12 furo de ajuste 80 | 12H7 |26 [16(31| - | - - -
06275-01100X10 furo de ajuste 100 | 10H7 [31[17(34| - | - - -
06275-01100X12 furo de ajuste 100 | 12H7 |31 |17 (34| - - - -
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06275 Volantes fechados de aluminio

06275-01125X12 furo de ajuste 125 | 12H7 |30 (18|37 - - - -
06275-01125X14 furo de ajuste 125 | 14H7 |30 (18|37 - - - -
06275-01140X14 furo de ajuste 140 | 14H7 |34 |19|34| - - - -
06275-01140X15 furo de ajuste 140 | 15H7 |34 (19|34| - - - -
06275-01160X15 furo de ajuste 160 | 15H7 |40 (20|40 - - - -
06275-01160X16 furo de ajuste 160 | 16H7 |40 (20|40 - - - -
06275-01200X18 furo de ajuste 200 | 18H7 |50 (24|46 - - - -
06275-01200X20 furo de ajuste 200 | 20H7 |50 |24 |46 - - -
06275-01250X22 furo de ajuste 250 | 22H7 |50 (28|49 - - - -
06275-01250X24 furo de ajuste 250 | 24H7 |50 28|49| - - - -
06275-11080X10 furo de ajuste com ranhura 80 | 10H7 |26 |16|31| 3 | 114 - -
06275-11080X12 furo de ajuste com ranhura 80 | 12H7 |26 |16|31| 4 | 13,8 - -
06275-11100X10 furo de ajuste com ranhura 100 | 10H7 |31 (17|34 3 | 11,4 - -
06275-11100X12 furo de ajuste com ranhura 100 | 12H7 |31 |17|34| 4 | 13,8 - -
06275-11125X12 furo de ajuste com ranhura 125 | 12H7 |30 |18|37| 4 | 13,8 - -
06275-11125X14 furo de ajuste com ranhura 125 | 14H7 |30 (18|37 5 | 16,3 - -
06275-11140X14 furo de ajuste com ranhura 140 | 14H7 |34 |19/34| 5 | 16,3 - -
06275-11140X15 furo de ajuste com ranhura 140 | 15H7 |34 |19/34| 5 | 17,3 - -
06275-11160X15 furo de ajuste com ranhura 160 | 15H7 |40 /20(40| 5 | 17,3 - -
06275-11160X16 furo de ajuste com ranhura 160 | 16H7 |40 |20|40| 5 | 18,3 - -
06275-11200X18 furo de ajuste com ranhura 200 | 18H7 |50 |24|46| 6 | 20,8 - -
06275-11200X20 furo de ajuste com ranhura 200 | 20H7 |50 |24|46| 6 | 22,8 - -
06275-11250X22 furo de ajuste com ranhura 250 | 22H7 |50 (28(49| 6 | 24,8 - -
06275-11250X24 furo de ajuste com ranhura 250 | 24H7 |50 |28|49| 8 | 27,3 - -
06275-21080X10 furo de ajuste 80 | 10H7 |26 |16|31| - - 218 x M6 x 40 -
06275-21080X12 furo de ajuste 80 | 12H7 |26 (16|31 - - 918 x M6 x 40 -
06275-21100X10 furo de ajuste 100 | 10H7 |31 (17|34 - 218 x M6 x 40 -
06275-21100X12 furo de ajuste 100 | 12H7 |31 (17|34 - - 918 x M6 x 40 -
06275-21125X12 furo de ajuste 125 | 12H7 |30 (18|37 - - 021 x M8 x 50 -
06275-21125X14 furo de ajuste 125 | 14H7 |30 (18|37 - - 921 x M8 x 50 -
06275-21140X14 furo de ajuste 140 | 14H7 |34 |19|34| - - 921 x M8 x 50 -
06275-21140X15 furo de ajuste 140 | 15H7 |34 (19|34| - - 021 x M8 x 50 -
06275-21160X15 furo de ajuste 160 | 15H7 |40 |20|40| - - 926 x M10 x 80 -
06275-21160X16 furo de ajuste 160 | 16H7 |40 (20|40 - - 026 x M10 x 80 -
06275-21200X18 furo de ajuste 200 | 18H7 |50 (24|46 - - 926 x M10 x 80 -
06275-21200X20 furo de ajuste 200 | 20H7 |50 |24 |46 - 926 x M10 x 80 -
06275-21250X22 furo de ajuste 250 | 22H7 |50 (28|49 - - 028 x M12 x 90 -
06275-21250X24 furo de ajuste 250 | 24H7 |50 (28|49 - - 928 x M12 x 90 -
06275-31080X10 furo de ajuste com ranhura 80 | 10H7 |26 |16|31| 3 | 114 018 x M6 x 40 -
06275-31080X12 furo de ajuste com ranhura 80 | 12H7 |26 |16|31| 4 | 13,8 018 x M6 x 40 -
06275-31100X10 furo de ajuste com ranhura 100 | 10H7 |31 (17|34 3 | 11,4 918 x M6 x 40 -
06275-31100X12 furo de ajuste com ranhura 100 | 12H7 |31 (17|34| 4 | 13,8 018 x M6 x 40 -
06275-31125X12 furo de ajuste com ranhura 125 | 12H7 |30 |18|37| 4 | 13,8 921 x M8 x 50 -
06275-31125X14 furo de ajuste com ranhura 125| 14H7 |30 |18|37| 5 | 16,3 921 x M8 x 50 -
06275-31140X14 furo de ajuste com ranhura 140 | 14H7 |34 |19/34| 5 | 16,3 021 x M8 x 50 -
06275-31140X15 furo de ajuste com ranhura 140 | 15H7 |34 |19/34| 5 | 17,3 921 x M8 x 50 -
06275-31160X15 furo de ajuste com ranhura 160 | 15H7 |40 (20|40| 5 | 17,3 026 x M10 x 80 -
06275-31160X16 furo de ajuste com ranhura 160 | 16H7 |40 |20|40| 5 | 18,3 926 x M10 x 80 -
06275-31200X18 furo de ajuste com ranhura 200 | 18H7 |50 |24|46| 6 | 20,8 026 x M10 x 80 -
06275-31200X20 furo de ajuste com ranhura 200 | 20H7 |50 |24\46| 6 | 22,8 026 x M10 x 80 -
06275-31250X22 furo de ajuste com ranhura 250 | 22H7 |50 (28|49| 6 | 248 928 x M12 x 90 -
06275-31250X24 furo de ajuste com ranhura 250 | 24H7 |50 |28|49| 8 | 27,3 028 x M12 x 90 -
06275-41080X10 furo de ajuste 80 | 10H7 |26 |16|31| - - - 218 x M6 x 40
06275-41080X12 furo de ajuste 80 | 12H7 |26 (16|31 - - - 918 x M6 x 40
06275-41100X10 furo de ajuste 100 | 10H7 |31 (17|34 - - 218 x M6 x 40
06275-41100X12 furo de ajuste 100 | 12H7 |31 |17 (34| - - - 918 x M6 x 40
06275-41125X12 furo de ajuste 125 | 12H7 |30 (18|37 - - - 022 x M8 x 56
06275-41125X14 furo de ajuste 125 | 14H7 |30 (18|37 - - - 822 x M8 x 56
06275-41140X14 furo de ajuste 140 | 14H7 |34 (19|34 - - - @22 x M8 x 56
06275-41140X15 furo de ajuste 140 | 15H7 |34 (19|34| - - - 022 x M8 x 56
06275-41160X15 furo de ajuste 160 | 15H7 |40 (20|40 - - - #26 x M10 x 80
06275-41160X16 furo de ajuste 160 | 16H7 |40 (20|40 - - - #26 x M10 x 80
06275-41200X18 furo de ajuste 200 | 18H7 |50 (24|46 - - - 826 x M10 x 80
06275-41200X20 furo de ajuste 200 | 20H7 |50 (24|46 - - - #26 x M10 x 80
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06275 Volantes fechados de aluminio

06275-41250X22 furo de ajuste 250 | 22H7 |50 (28|49 - - 831 x M12 x 102
06275-41250X24 furo de ajuste 250 | 24H7 |50 (28|49 - - 831 x M12 x 102
06275-51080X10 furo de ajuste com ranhura 80 | 10H7 |26 16|31 3 | 11,4 018 x M6 x 40
06275-51080X12 furo de ajuste com ranhura 80 | 12H7 |26 |16|31| 4 | 13,8 218 x M6 x 40
06275-51100X10 furo de ajuste com ranhura 100 | 10H7 |31 (17|34 3 | 11,4 918 x M6 x 40
06275-51100X12 furo de ajuste com ranhura 100 | 12H7 |31 (17|34| 4 | 13,8 218 x M6 x 40
06275-51125X12 furo de ajuste com ranhura 125 | 12H7 |30 |18|37| 4 | 13,8 922 x M8 x 56
06275-51125X14 furo de ajuste com ranhura 125| 14H7 |30 |18|37| 5 | 16,3 022 x M8 x 56
06275-51140X14 furo de ajuste com ranhura 140 | 14H7 |34 (19|34| 5 | 16,3 822 x M8 x 56
06275-51140X15 furo de ajuste com ranhura 140 | 15H7 |34 (19|34 5 | 17,3 922 x M8 x 56
06275-51160X15 furo de ajuste com ranhura 160 | 15H7 |40 (20|40| 5 | 17,3 826 x M10 x 80
06275-51160X16 furo de ajuste com ranhura 160 | 16H7 |40 (20|40| 5 | 18,3 826 x M10 x 80
06275-51200X18 furo de ajuste com ranhura 200 | 18H7 |50 |24|46| 6 | 20,8 926 x M10 x 80
06275-51200X20 furo de ajuste com ranhura 200 | 20H7 |50 |24\46| 6 | 22,8 826 x M10 x 80
06275-51250X22 furo de ajuste com ranhura 250 | 22H7 |50 (28|49| 6 | 24,8 931 x M12 x 102
06275-51250X24 furo de ajuste com ranhura 250 | 24H7 |50 |28|49| 8 | 27,3 831 xM12 x 102
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