22052_5 Correias dentadas perfil T5

Descricao

Material:
Poliuretano (PU) com corda de tragéo em ago.

Indicacéo:

Correia dentada sem fim fabricada com perfil trapezoidal de acordo com a norma
DIN 7721 T1 e com divisdo métrica. Ideal para acionamentos com alta flexibilidade
de correias. Ela possibilita os menores didmetros de polias possiveis. As correias
dentadas sdo adequadas para acionamentos com altos requisitos de precisao,
limpeza e nas aplicagdes sob influéncia quimica.

Faixa de temperatura:
de -30 °C até +90 °C

Caracteristicas:

- Livre de manutengéo

- Alta transmissao de poténcia

- Baixo estiramento da correia

- Posicionamento e angulo precisos

- Alta resisténcia quimica, principalmente a dleos, graxas e combustiveis
- Mais alta resisténcia a abrasio

- Transmissao de poténcia de até 30 kW

- Rotagdes admissiveis de até 10.000 U/min

22052-0510X0165 22052-0516X0165 22052-0525X0165 33 165
22052-0510X0185 22052-0516X0185 22052-0525X0185 37 185
22052-0510X0200 22052-0516X0200 22052-0525X0200 40 200
22052-0510X0215 22052-0516X0215 22052-0525X0215 43 215
22052-0510X0220 22052-0516X0220 22052-0525X0220 44 220
22052-0510X0225 22052-0516X0225 22052-0525X0225 45 225
22052-0510X0245 22052-0516X0245 22052-0525X0245 49 245
22052-0510X0250 22052-0516X0250 22052-0525X0250 50 250
22052-0510X0255 22052-0516X0255 22052-0525X0255 51 255
22052-0510X0260 22052-0516X0260 22052-0525X0260 52 260
22052-0510X0270 22052-0516X0270 22052-0525X0270 54 270
22052-0510X0275 22052-0516X0275 22052-0525X0275 55 275
22052-0510X0280 22052-0516X0280 22052-0525X0280 56 280
22052-0510X0295 22052-0516X0295 22052-0525X0295 59 295
22052-0510X0300 22052-0516X0300 22052-0525X0300 60 300
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