07662 Insertos roscados, fechados
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Descricao

Material:
Aco.

Versao:
peca passivada.

Indicacéo:

0Os insertos roscados possibilitam a reutilizacéo e o reparo de furos roscados
danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possivel fazer a recuperagao de
refugos de produtos de alta qualidade.

0Os insertos roscados sdo adequados para a aplicagdo em diversos materiais,
inclusive metais leves e pecas fundidas.

Insertos com rosca fémea maior do que M6 sdo fornecidos com quatro chavetas de
travamento, ao invés de duas.

Diferengas de medida admissiveis:

A classe de tolerancia média valida para as roscas descritas é de 6H para rosca
fémea e 6g para rosca macho.

Medidas restantes +0,25 mm.

Insertos roscados fechados sdo utilizados para perfuragéo de furos roscados
demasiadamente grandes em pegcas de trabalho ou para refazer furos devido aos
erros na distancia entre eles.

Indicagdo técnica, veja manual de instrugdes dos insertos roscados.

Vantagens:

- Montagem facil e simples

- 0 encaixe é fixado com cunhas para evitar torgao devido as rotagdes ou vibragdes.
- Além da ferramenta para montagem, néo é necessario o uso adicional de
quaisquer ferramentas especiais.

Indicacéo de desenho:
1) Chaveta de travamento
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07662 Insertos roscados, fec

Cddigo do artigo D2 L Montagem Montagem Montagem Montagem Brocas para Rem Cddigo do artigo
Rosca Comprimento | Brocas @ 0 Escareamento Macho de Profundidade remocéo Profundidade | Ferramenta para
macho +0,25 abrir roscas | minima da rosca 0 do furo montagem

07662-08 M8 M8 07662-808
07662-10X125 | M10x1,25 10 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 75 48 07662-810
07662-12X125 | M12x1,25 12 10,8 12,3 M12x1,25 14,5 9,5 48 07662-812

07662-14X15 M14x1,5 14 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 4.8 07662-814
07662-16X15 M16x1,5 16 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 48 07662-816
07662-18X15 M18x1,5 18 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 4.8 07662-818
07662-20X15 M20x1,5 20 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 48 07662-820
07662-22X15 M22x1,5 22 20,7 22,3 M22x1,5 245 17,8 6,4 07662-822
07662-24X15 M24x1,5 24 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4 07662-824
07662-30X2 M30x2 30 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4 07662-830
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