Descricao

Material:

06255 Volantes de 2 raios em plastico com cabo giratdrio

Volante em poliamida reforgada e estabilizada.
Tampao central em poliamida.
Bucha de passgem em ago.

Inserto roscado para cabo cilindrico em latdo.

Versao:

Volante resistente ao dleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampéo central cinza (RAL 7035 cdd. 13).
Bucha de passagem brunida.

Sob consulta:

Tampoes com cores adicionais.

Versoes especiais.
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06255-4080X08 06255-5080X08 80 8H7 245 | 20 20 16 30 85 |20(51|34|-/2 -/9
06255-4080X10 06255-5080X10 80 10H7 24,5 | 20 20 16 30 85 (20|51 (34|-/3| -/114
06255-4100X10 06255-5100X10 99 10H7 28 20 | 255 20 38 | 93 |24|51|43|-/3| -/11,4
06255-4100X12 06255-5100X12 99 12H7 28 20 | 255 20 38 | 93 |24|51|43|-/4| -1138
06255-4130X12 06255-5130X12 129 | 12H7 32 23 30 21 55 | 112 |24 62|50 |-/4| -/13,8
06255-4130X14 06255-5130X14 129 | 14H7 32 23 30 21 55 | 112 |24 (62|50 |-/5| -/16,3
06255-4160X14 06255-5160X14 159 | 14H7 40 23 33 22 66 | 119 |32 62|57 |-/5| -/16,3
06255-4160X16 06255-5160X16 159 | 16H7 40 | 23| 33 22 66 | 119 |32 (62|57 |-/5| -/183
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06255 Volantes de 2 raios em plastico com cabo giratdrio

Codigo do artigo furo de ajuste.  Cédigo do artigo furo de ajuste com ranhura

06255-4200X16 06255-5200X16 198 | 16H7 |31 | 175 | 82 [ 14 |-/5] -/183
06255-4200X20 06255-5200X20 198 | 20H7 31 176 | 82 | 141 -6 | -122,8
06255-4250X20 06255-5250X20 252 | 20H7 55,5 27 395 | 24 | 113 | 163 36 92 71 -6 | -122,8
06255-4250X24 06255-5250X24 252 | 24H7 555 | 27| 395 | 24 | 113|163 |36|92 |71 |-/8| -/27,3
06255-4345X20 06255-5345X20 346 | 20H7 675 |27 | 42 24 | 146 | 171 |32192|79|-/6| -/22,8
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