06503 Manivelas em aluminio com cabo cilindrico reversivel

Descricao

Material:
Manivela de aluminio.
Cabo cilindrico de termoplastico e ago.

Versao:

Manivela revestida a pd na cor preta.
Termoplastico cinza escuro.

Pecas de aco brunidas.

Indicacéo:

Similar a DIN 469.

Nas versdes com furo transversal, a fixagao é efetuada com o parafuso sem cabeca
com sextavado interno e ponta conica

ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
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06503-1110 furo de ajuste sem furo transversal 80 |24 10 16| - 89 49 |22 134 - | 100
06503-1212 furo de ajuste sem furo transversal 100 |28 12 |20 | - 108 59,5 | 26 16 - | 124
06503-1314 furo de ajuste sem furo transversal 125 130 14|25 | - 140 83 |28 158 - | 153
06503-1417 furo de ajuste sem furo transversal 160 |34 17 | 25| - 144 83 |32 196 - | 190
06503-11106 furo de ajuste com furo transversal 80 |24 10| 16 | M6 89 49 |22 134 |75 | 100
06503-12126 furo de ajuste com furo transversal 100 |28 12|20 | M6 | 1079 | 59,4 (26 16 | 7,5 | 124
06503-13146 furo de ajuste com furo transversal 125 130 14 |26 | M6 | 140,55 835 |28 158 | 7,5 | 153
06503-14176 furo de ajuste com furo transversal 160 |34 17 |26 | M6 | 1445 | 835 |32 196 | 7,5 | 190
06503-2110 furo quadrado sem furo transversal 80 (24|16 | - 89 49 | 22| 134 - | 100 | 10
06503-2212 furo quadrado sem furo transversal 100 (28|20 | - 108 59,5 | 26 | 16 - 1124 | 12
06503-2314 furo quadrado sem furo transversal 125 30| 25 | - 140 83 | 28| 158 | - | 153 | 14
06503-2417 furo quadrado sem furo transversal 160 [ 34|25 | - 144 83 32| 196 | - | 190 | 17
06503-21106 furo quadrado com furo transversal 80 | 24|16 | M6 89 49 22| 134 |75 | 100 | 10
06503-22126 furo quadrado com furo transversal 100 |28 |20 | M6 | 1079 594 (26| 16 | 75| 124 | 12
06503-23146 furo quadrado com furo transversal 125 |30 26 | M6 | 1405 835 | 28| 158 | 7,5| 153 | 14
06503-24176 furo quadrado com furo transversal 160 | 34|26 | M6 | 1445 835 | 32| 196 | 7,5 | 190 | 17
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