06092_1G Botoes recartilhados com rosca fémea

grafite escuro

‘RAL 7021

cinza claro

\ . \
< RAL 7035 RAL 3020

laranja

. RAL 2004

vermelho tréfego

verde sinal azul tréfego

‘RAL 6032 .RAL 5017

amarelo colza

- RAL 1021

Descricao

Material:
Termoplastico, grafite escuro.
Bucha em ago 5.8 ou aco inoxidavel 1.4305.

Versao:
Aco passivado azul ou ago inoxidavel com superficie sem tratamento.
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06092-104 aco grafite RAL 7021 M4 21 | 1419 22| 8 |10
06092-1041 aco laranja RAL 2004 M4 21 |14 |19 ]22| 8 |10
06092-1042 aco verde seguranca RAL6032 M4 21 |14 119 |22 8 |10
06092-1043 aco azul RAL5017 M4 21 | 14|19 22| 8 |10
06092-1045 aco cinza RAL 7035 M4 21 114 119 |22 8 |10
06092-1046 aco vermelho RAL 3020 M4 21 1419 22| 8 |10
06092-1047 aco amarelo RAL 1021 M4 21 |14 1922 8 |10
06092-105 aco grafite RAL 7021 M5 21 | 14|19 22| 8 |10
06092-1051 aco laranja RAL 2004 M5 21| 14|19 22| 8 |10
06092-1052 aco verde seguranga RAL6032 M5 21 |14 119 22| 8 |10
06092-1053 aco azul RAL5017 M5 21| 14|19 22| 8 |10
06092-1055 aco cinza RAL 7035 M5 21|14 |19 ]22| 8 |10
06092-1056 aco vermelho RAL 3020 M5 21 114 (119 (22| 8 |10
06092-1057 aco amarelo RAL 1021 M5 21| 14|19 22| 8 |10
06092-106 aco grafite RAL 7021 M6 21 114 119 (22| 8 |10
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06092-1061 aco laranja RAL 2004 M6 21 |14 |19 ]22| 8 |10
06092-1062 aco verde seguranga RAL6032 M6 21 114 119 (22| 8 |10
06092-1063 aco azul RAL5017 M6 21 | 14|19 22| 8 |10
06092-1065 aco cinza RAL 7035 M6 21 114 119 (22| 8 |10
06092-1066 aco vermelho RAL 3020 M6 21| 14|19 22| 8 |10
06092-1067 aco amarelo RAL 1021 M6 21 | 14|19 22| 8 |10

06092-208 aco grafite RAL 7021 M8 26 | 18 | 23 | 26| 95 |14
06092-2081 aco laranja RAL 2004 M8 26 | 18 |23 26|95 |14
06092-2082 aco verde seguranga RAL6032 M8 26 | 18 | 23 26| 95 | 14
06092-2083 aco azul RAL5017 M8 26 | 18 | 23 | 26| 95 |14
06092-2085 aco cinza RAL 7035 M8 26 | 18 |23 26| 95 |14
06092-2086 aco vermelho RAL 3020 M8 26 | 18 | 23 | 26| 95 | 14
06092-2087 aco amarelo RAL 1021 M8 26 | 18 |23 26|95 |14

06092-308 aco grafite RAL 7021 M8 34|22 3136 13 |14
06092-3081 aco laranja RAL 2004 M8 3422|3136 13 |14
06092-3082 aco verde seguranga RAL6032 M8 34223136 | 13 |14
06092-3083 aco azul RAL5017 M8 34 223136 | 13 |14
06092-3085 aco cinza RAL 7035 M8 3422|3136 13 |14
06092-3086 aco vermelho RAL 3020 M8 34223136 | 13 |14
06092-3087 aco amarelo RAL 1021 M8 3422|3136 13 |14

06092-310 aco grafite RAL 7021 M10 34| 22|31 36| 13 |14
06092-3101 aco laranja RAL 2004 M10 34 |22 |31 |36 ]| 13 |14
06092-3102 aco verde seguranca RAL6032 M10 34 | 223136 | 13 |14
06092-3103 aco azul RAL5017 M10 34|22 |31 |36 13 |14
06092-3105 aco cinza RAL 7035 M10 34 |22 |31 (36| 13 |14
06092-3106 aco vermelho RAL 3020 M10 34| 22|31 36| 13 |14
06092-3107 aco amarelo RAL 1021 M10 34 | 22 |31 |36| 13 |14
06092-0104 aco inoxidavel grafite RAL 7021 M4 21 | 14|19 22| 8 |10
06092-01041 aco inoxidavel laranja RAL 2004 M4 21 | 14|19 22| 8 |10
06092-01042 aco inoxidavel verde seguranga RAL6032 M4 21 114 119 22| 8 |10
06092-01043 aco inoxidavel azul RAL5017 M4 21 | 1419 22| 8 |10
06092-01045 aco inoxidavel cinza RAL 7035 M4 21 |14 119 22| 8 |10
06092-01046 aco inoxidavel vermelho RAL 3020 M4 21 | 1419 22| 8 |10
06092-01047 aco inoxidavel amarelo RAL 1021 M4 21 |14 119 |22 8 |10
06092-0105 aco inoxidavel grafite RAL 7021 M5 21 |14 119 22| 8 |10
06092-01051 aco inoxidavel laranja RAL 2004 M5 21 | 1419 22| 8 |10
06092-01052 aco inoxidavel verde seguranga RAL6032 M5 21 |14 119 |22 8 |10
06092-01053 aco inoxidavel azul RAL5017 M5 21 14|19 22| 8 |10
06092-01055 aco inoxidavel cinza RAL 7035 M5 21 |14 119 |22 8 |10
06092-01056 aco inoxidavel vermelho RAL 3020 M5 21 |14 119 |22 8 |10
06092-01057 aco inoxidavel amarelo RAL 1021 M5 21| 1419 22| 8 |10
06092-0106 aco inoxidavel grafite RAL 7021 M6 21 | 1419 |22| 8 |10
06092-01061 aco inoxidavel laranja RAL 2004 M6 21 | 14|19 22| 8 |10
06092-01062 aco inoxidavel verde seguranga RAL6032 M6 21 |14 119 22| 8 |10
06092-01063 aco inoxidavel azul RAL5017 M6 21 |14 119 22| 8 |10
06092-01065 aco inoxidavel cinza RAL 7035 M6 21 | 14|19 22| 8 |10
06092-01066 aco inoxidavel vermelho RAL 3020 M6 21 | 1419 22| 8 |10
06092-01067 aco inoxidavel amarelo RAL 1021 M6 21114 119 (22| 8 |10
06092-0208 aco inoxidavel grafite RAL 7021 M8 26 | 18 |23 26|95 |14
06092-02081 aco inoxidavel laranja RAL 2004 M8 26 | 18 | 23 | 26| 95 | 14
06092-02082 aco inoxidavel verde seguranca RAL6032 M8 26 | 18 | 23 | 26| 9,5 | 14
06092-02083 aco inoxidavel azul RAL5017 M8 26 | 18 | 23 26| 95 | 14
06092-02085 aco inoxidavel cinza RAL 7035 M8 26 | 18 | 23 | 26| 95 |14
06092-02086 aco inoxidavel vermelho RAL 3020 M8 26 | 18 |23 26|95 |14
06092-02087 aco inoxidavel amarelo RAL 1021 M8 26 | 18 | 23 | 26| 95 | 14
06092-0308 aco inoxidavel grafite RAL 7021 M8 3422|3136 13 |14
06092-03081 aco inoxidavel laranja RAL 2004 M8 3422|3136 13 |14
06092-03082 aco inoxidavel verde seguranga RAL6032 M8 34 1223136 | 13 |14
06092-03083 aco inoxidavel azul RAL5017 M8 3422|3136 13 |14
06092-03085 aco inoxidavel cinza RAL 7035 M8 34 1223136 | 13 |14
06092-03086 aco inoxidavel vermelho RAL 3020 M8 3422|3136 13 |14
06092-03087 aco inoxidavel amarelo RAL 1021 M8 34223136 | 13 |14
06092-0310 aco inoxidavel grafite RAL 7021 M10 34 |22 |31 36| 13 |14
06092-03101 aco inoxidavel laranja RAL 2004 M10 34 | 22|31 36| 13 |14
06092-03102 aco inoxidavel verde seguranga RAL6032 M10 34 |22 |31 |36| 13 |14
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Cédigo do artigo Material

dos componentes
06092-03103 aco inoxidavel azul RAL5017 M0 34 13 |14
06092-03105 aco inoxidavel cinza RAL 7035 M10 34 |22 |31 36| 13 |14
06092-03106 ago inoxidavel vermelho RAL 3020 M10 34|22 |31 |36 13 |14
06092-03107 aco inoxidavel amarelo RAL 1021 M10 34|22 |31 |36 13 |14
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