06262 Volantes

Descricao

Material:
Termoplastico, grafite escuro.

Versao:
Pecas de aco brunido.

Indicacéo:

A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Unidio de cha- Tampa Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através de uma unido por
veta paralela I chaveta, usando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeca
DIN 6885 cilindrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.

Nas versdes com furo transversal, a fixagao € realizada com o pino roscado

Eixo parafusado ISO 4027 (DIN 914).

Cubo
Arruela DIN 7349

Parafuso de cabega
cilindrica DIN 6912
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06262 Volantes

DIN 6885-1
B3"

Volantes
06262-108008 furo de ajuste sem furo transversal 25/ 80 8H7 (19| - |25 175| - | 13 |375] - -
06262-108010 furo de ajuste sem furo transversal 25| 80 10H7 (19| - |25 175| - | 13 [375] - -
06262-108012 furo de ajuste sem furo transversal 25/ 80 12H7 [19| - |25 175| - | 13 | 375 - -
06262-210010 furo de ajuste sem furo transversal 281100 10H7 (19| - | 3 20 | - | 13 | 44 | - -
06262-210012 furo de ajuste sem furo transversal 281100 12H7 (19| - | 3 20 | - | 13 | 44 | - -
06262-312512 furo de ajuste sem furo transversal 35/125 12H7 |25| - | 4 235| - | 185 | 53 | - -
06262-312514 furo de ajuste sem furo transversal 35/125 14H7 (25| - | 4 235| - | 185 | 53 | - -
06262-312516 furo de ajuste sem furo transversal 35/125 16H7 |25| - | 4 235| - | 185 | 53 | - -
06262-416014 furo de ajuste sem furo transversal 451160 14H7 |25| - |56 28 | - | 185|645 - -
06262-416016 furo de ajuste sem furo transversal 451160 16H7 [25| - |56 28 | - | 185|645 - -
06262-10800802 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 25/ 80 8H7 (19| - |25 175| - | 13 |375]2 9
06262-10801003 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 25/ 80 10H7 (19| - |25 175| - | 13 |375|3 114
06262-10801204 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 25/ 80 12H7 [19| - |25 175| - | 13 | 3754 138
06262-21001003 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 281100 10H7 (19| - |3 20 | - | 13 | 44 |3 114
06262-21001204 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 281100 12H7 (19| - |3 20 | - | 13 | 44 | 4 138
06262-31251204 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 35/125 12H7 |25| - | 4 235| - |185| 53 |4 138
06262-31251405 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 35/125 14H7 |25| - | 4 235| - |185| 53 | 5 16,3
06262-31251605 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 35/125 16H7 |25| - | 4 235| - |185| 53 | 5 183
06262-41601405 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 451160 14H7 |25| - |56 28 | - |185|645|5 16,3
06262-41601605 furo de ajuste com ranhura sem furo transversal 45/160 16H7 |25| - |56 28 | - |185|645|5 18,3
06262-1080086 furo de ajuste com furo transversal 25/ 80 8H7 [19|M6|25 175|75| 13 |375| - -
06262-1080106 furo de ajuste com furo transversal 25| 80 10H7 (19(M6|2,5 175 |75| 13 [375] - -
06262-1080126 furo de ajuste com furo transversal 25/ 80 12H7 |[19|M6 |25 175|75| 13 |375| - -
06262-2100106 furo de ajuste com furo transversal 281100 10H7 (19 /M6| 3 20 |7,5] 13 | 44 | - -
06262-2100126 furo de ajuste com furo transversal 28/ 100 12H7 |(19(M6| 3 20 |75| 13 | 44 | - -
06262-3125126 furo de ajuste com furo transversal 35/125 12H7 |25|M6| 4 235|75|185| 53 | - -
06262-3125146 furo de ajuste com furo transversal 35/125 14H7 |(25|M6| 4 235|7,5|185| 53 | - -
06262-3125166 furo de ajuste com furo transversal 35/125 16H7 |[25|M6| 4 235|75|185| 53 | - -
06262-4160146 furo de ajuste com furo transversal 451160 14H7 |25 /M6|56 28 |7,5]185|645 | - -
06262-4160166 furo de ajuste com furo transversal 45/160 16H7 |25|M6|56 28 |7,5|18,5 (64,5 - -
06262-108008026 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 25/ 80 8H7 [19/M6|25 175|75] 13 |375]2 9
06262-108010036 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 25/ 80 10H7 [19|/M6|25 175|75| 13 |375|3 114
06262-108012046 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 25/ 80 12H7 |[19|M6 |25 175|755 13 | 3754 138
06262-210010036 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 281100 10H7 [19/M6| 3 20 |75 13 | 44 |3 114
06262-210012046 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 28/ 100 12H7 |(19|M6| 3 20 |7,5| 13 | 44 | 4 138
06262-312512046 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 35/125 12H7 |25|M6| 4 235|7,5/185| 53 | 4 138
06262-312514056 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 35/125 14H7 |[25|/M6| 4 235|75|/185| 53 | 5 16,3
06262-312516056 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 35/125 16H7 |[25|M6| 4 235|7,5/185| 53 | 5 183
06262-416014056 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 451160 14H7 |[25|/M6|56 28 |7,5/185|645|5 16,3
06262-416016056 furo de ajuste com ranhura com furo transversal 45/ 160 16H7 |25|M6|56 28 |75|185|645|5 18,3
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