06383 Alavancas de fixacao com trava de seguranca e rosca macho
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Engate
por pressao
(trava de seguranca)

£
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Descricao

Material:
Pecas de aco com classe de resisténcia 5.8.
Botdo esférico de plastico preto.

Versao:
com revestimento plastico e estrutura fina, preto.

Modo de operacéo:

Para poder acionar a alavanca de fixagdo com trava de seguranga, pressione o cabo
para baixo até obter o engate completo da engrenagem. A partir deste momento,
sera possivel fixar ou soltar elementos. Através da pressao da mola, o bloqueio
serd imediatamente liberado, de modo que a fungdo de seguranca fique disponivel
novamente. (O cabo pode ser girado com facilidade.)

Sob consulta:

Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versdes especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante
pagamento de uma taxa adicional.
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06383 Alavancas de fixacao com trava de seguranca e rosca macho
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06383-1108X20 M8 |20 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1108X25 M8 |25 88 15116124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 495 | 63,5 22
06383-1108X30 M8 |30 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1108X40 M8 |40 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1108X50 M8 |50 88 15116124 25|10| 445 | 95 | 49,3 | 495 | 63,5 22
06383-1108X60 M8 |60 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1110X20 M10 |20 88 15116124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 495 | 63,5 22
06383-1110X25 M10 |25 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1110X30 M10 |30 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1110X40 M10 |40 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 495 | 63,5 22
06383-1110X50 M10 |50 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1110X60 M10 |60 88 15116124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 495 | 63,5 22
06383-1112X20 M12 | 20 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1112X25 M12 |25 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1112X30 M12 |30 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 495 | 63,5 22
06383-1112X40 M12 |40 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1112X50 M12 |50 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1112X60 M12 |60 88 1516124 25|10 | 445 | 95 | 49,3 | 49,5 | 63,5 22
06383-1212X20 M12 | 20 106 15119128 32|12 | 51 10,5 | 56,3 | 56,5 74 24
06383-1212X25 Mi2 |25 106 151928 32|12 51 | 105 | 56,3 | 56,5 | 74 24
06383-1212X30 M12 |30 106 15119128 32|12 | 51 10,5 | 56,3 | 56,5 74 24
06383-1212X40 M12 |40 106 15119128 32|12 | 51 10,5 | 56,3 | 56,5 74 24
06383-1212X50 M12 |50 106 15119128 32|12 | 51 10,5 | 56,3 | 56,5 74 24
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06383 Alavancas de fixacao com trava de seguranca e rosca macho

Codigo do artigo A=Comprimento do cabo ﬂ D D1|D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Quantidade
- de dentes
06383-1212X60 M12 |60 106 15 28 32 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 24
06383-1312X25 M12 |25 128,5 1512333 32|13 | 575 | 125 | 64,5 | 645 | 87,5 26
06383-1312X30 M12 |30 128,5 1512333 32|13 | 575 | 125 | 64,5 | 64,5 | 87,5 26
06383-1312X40 M12 |40 128,5 1512333 32|13| 575 | 125 | 64,5 | 645 | 87,5 26
06383-1312X50 M12 |50 128,5 1512333 32|13 | 575 | 125 | 64,5 | 645 | 87,5 26
06383-1312X60 M12 |60 128,5 1512333 32|13| 575 | 125 | 64,5 | 645 | 87,5 26
06383-1316X25 M16 |25 128,5 1512333 32|13 | 575 | 125 | 64,5 | 645 | 87,5 26
06383-1316X30 M16 |30 128,5 1512333 32|13 | 575 | 125 | 64,5 | 64,5 | 87,5 26
06383-1316X40 M16 |40 128,5 1512333 32[13| 575 | 125 | 64,5 | 645 | 87,5 26
06383-1316X50 M16 |50 128,5 1512333 32|13 | 575 | 125 | 64,5 | 645 | 87,5 26
06383-1316X60 M16 |60 128,5 1512333 32|13| 575 | 125 | 64,5 | 64,5 | 87,5 26
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