04232_AG Alavancas excéntricas em aco inoxidavel com rosca macho

IE\;%F Descrigdo
frei
sTamLEss sTeL Material:
Cabo da alavanca de ago inoxidavel 1.4308.

Arruela de presséo de plastico PA 66 GF 35-X, reforcada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em ago inoxidavel 1.4305.

Indicacéo:
Plasticos possuem a propriedade de deformagao, quando submetidos a cargas
(fluéncia).
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04232-9512003X10 com polimento eletrolitico M3 | 12 | 6 | 144 |115| 9 | 13 | 362 | 41,7 [10 1 15 90
04232-9512003X15 com polimento eletrolitico M3 | 12 | 6 |144|115] 9 | 13 | 362 | 41,7 |15 1 15 90
04232-9512003X30 com polimento eletrolitico M3 | 12 | 6 | 144 [115| 9 | 13 | 36,2 | 41,7 [30 1 15 90
04232-9512004X10 com polimento eletrolitico M& | 12 | 6 | 144 [11,5| 9 | 13 | 36,2 | 41,7 [10 1 15 90
04232-9512004X15 com polimento eletroltico M& | 12 | 6 |144|115] 9 | 13 | 362 | 41,7 |15 1 15 90
04232-9512004X30 com polimento eletrolitico M& | 12 | 6 | 144 [11,5| 9 | 13 | 362 | 41,7 (30 1 15 90
04232-0512004X15 com polimento eletrolitico M4 | 154 8| 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 |15 1 25 100
04232-0512004X20 com polimento eletrolitico M4 | 154 | 8| 18 | 13 | 11,2| 17 | 52,3 |59,1 [20 1 25 100
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04232_AG Alavancas excéntricas em aco inoxidavel com rosca macho

04232-0512004X30 com polimento eletrolitico M4 | 1548 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 |30 1 25 100
04232-0512005X20 com polimento eletrolitico M5 | 154 |8 | 18 | 13 |11,2| 17 | 52,3 | 59,1 |20 1 2,5 100
04232-0512005X30 com polimento eletrolitico M5 | 154 |8 | 18 | 13 | 11,2| 17 | 52,3 | 59,1 |30 1 2,5 100
04232-0512005X40 com polimento eletrolitico M5 | 1548 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 |40 1 2,5 100
04232-0512005X50 com polimento eletrolitico M5 | 154 8| 18 | 13 | 11,2| 17 | 52,3 | 59,1 |50 1 25 100
04232-1512005X20 com polimento eletrolitico M5 | 1819 215 15 |145| 22 | 704|792 |20 1,2 4 120
04232-1512005X30 com polimento eletrolitico M5 | 1819|215 | 15 |145| 22 | 704|792 |30 1,2 4 120
04232-1512005X40 com polimento eletrolitico M5 | 1819|215 15 |145| 22 | 70,4 |792|40 1,2 4 120
04232-1512005X50 com polimento eletrolitico M5 | 1819|215 15 |145| 22 | 704|792 |50 1,2 4 120
04232-1512006X20 com polimento eletrolitico M6 | 1819|215 15 |145| 22 | 704 |792|20 1,2 4 120
04232-1512006X30 com polimento eletrolitico M6 | 1819|215 15 |145| 22 | 70,4 |792|30 1,2 4 120
04232-1512006X40 com polimento eletrolitico M6 | 1819|215 | 15 |145| 22 | 704|792 |40 1,2 4 120
04232-1512006X50 com polimento eletrolitico M6 | 1819 |215| 15 | 145 | 22 | 70,4792 |50 1,2 4 120
04232-2512008X25 com polimento eletrolitico M8 | 27,1 |11/333| 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |25 1,5 8 350
04232-2512008X30 com polimento eletrolitico M8 | 27111333 | 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |30 1,5 8 350
04232-2512008X40 com polimento eletrolitico M8 | 271 |11(333| 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |40 1,5 8 350
04232-2512008X50 com polimento eletrolitico M8 | 271 |11/333| 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |50 1,5 8 350
04232-2512010X25 com polimento eletrolitico M10 | 27,1 |11 33,3 | 24 18 [ 285 | 96 | 108 |25 1,5 8 350
04232-2512010X30 com polimento eletrolitico M10 | 27,1 11333 | 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |30 1,5 8 350
04232-2512010X40 com polimento eletrolitico M10 | 27,1 |11]333| 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |40 1,5 8 350
04232-2512010X50 com polimento eletrolitico M10 | 27,1 |11/333| 24 | 18 | 285 | 96 | 108 [50 15 8 350
04232-9512303X10 jateado M3 | 12 |6 |144 115 | 9 13 | 36,2 | 41,7 |10 1 1,5 90
04232-9512303X15 jateado M3 | 12 |6 |144 115 9 13 | 36,2 | 41,7 |15 1 1,5 90
04232-9512303X30 jateado M3 | 12 |6 |144 115 | 9 13 | 36,2 | 41,7 |30 1 1,5 90
04232-9512304X10 jateado M4 | 12 |6 |144 115 9 13 | 36,2 | 41,7 |10 1 1,5 90
04232-9512304X15 jateado M4 | 12 |6 |144 115 9 13 | 36,2 | 41,7 |15 1 1,5 90
04232-9512304X30 jateado M4 | 12 |6 |144 115 | 9 13 | 36,2 | 41,7 |30 1 1,5 90
04232-0512304X15 jateado M4 | 1548 | 18 | 13 | 11,2| 17 | 523 |59,1 |15 1 25 100
04232-0512304X20 jateado M4 | 1548 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 |20 1 25 100
04232-0512304X30 jateado M4 | 1548 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 |30 1 2,5 100
04232-0512305X20 jateado M5 | 154 |8 | 18 | 13 | 11,2| 17 | 52,3 |59,1 |20 1 2,5 100
04232-0512305X30 jateado M5 | 154 |8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 |30 1 2,5 100
04232-0512305X40 jateado M5 | 1548 | 18 | 13 | 11,2| 17 | 52,3 | 59,1 |40 1 25 100
04232-0512305X50 jateado M5 | 1548 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 |50 1 25 100
04232-1512305X20 jateado M5 | 1819|215 | 15 |145| 22 | 704|792 |20 1,2 4 120
04232-1512305X30 jateado M5 | 1819|215 15 |145| 22 | 70,4 |792|30 1,2 4 120
04232-1512305X40 jateado M5 | 1819|215 15 |145| 22 | 704|792 |40 1,2 4 120
04232-1512305X50 jateado M5 | 1819|215 15 |145| 22 | 70,4 |792|50 1,2 4 120
04232-1512306X20 jateado M6 | 1819|215 15 |145| 22 | 70479220 1,2 4 120
04232-1512306X30 jateado M6 | 1819|215 15 |145| 22 | 704|792 |30 1,2 4 120
04232-1512306X40 jateado M6 | 1819|215 15 | 145 | 22 | 70,4 |792|40 1,2 4 120
04232-1512306X50 jateado M6 | 1819|215 15 |145| 22 | 704|792 |50 1,2 4 120
04232-2512308X25 jateado M8 | 27111333 | 24 | 18 |285| 96 | 108 |25 1,5 8 350
04232-2512308X30 jateado M8 | 271 |11(333| 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |30 1,5 8 350
04232-2512308X40 jateado M8 | 271 |11/333| 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |40 1,5 8 350
04232-2512308X50 jateado M8 | 27111333 | 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |50 1,5 8 350
04232-2512310X25 jateado M10 | 27,1 11333 | 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |25 1,5 8 350
04232-2512310X30 jateado M10 | 27,1 |11]333| 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |30 1,5 8 350
04232-2512310X40 jateado M10 | 27,1 |11 /333 | 24 | 18 | 285 | 96 | 108 (40 15 8 350
04232-2512310X50 jateado M10 | 27,1 11333 | 24 | 18 | 285 | 96 | 108 |50 1,5 8 350
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