03098 Pinos de retencédo de aco ou aco inoxidavel na versao lisa, sem colar, com I

anel de tracao de aco inoxidavel
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Descricao

Material:

Versdo em aco:

Pino de guia para travamento endurecido:

Bucha 1.0403 soldavel.

Pino de guia para travamento com classe de resisténcia 5.8.

Versdo em aco inoxidavel:

Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldavel.

Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento ndo endurecido:
Bucha 1.4301 soldavel.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Anel de chave 1.4310, superficie sem tratamento.

Versao:
Versdo em aco:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versdo em aco inoxidavel:
Pino de guia endurecido, retificado e com superficie sem tratamento.
Pino de guia ndo endurecido, retificado e com superficie sem tratamento.

Indicacéo:

0Os pinos de retengdo sdo utilizados para evitar alteragdes da posicéo de engate,
causadas por forgas transversais. Somente apos a retirada do pino, é possivel fazer
0 deslocamento para outra posi¢ao de engate.

0 anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retencéo, p. ex.
automatico (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumatico,
permitindo ainda o controle remoto através de cabos Bowden.

Caso o pino de retencéo seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola
ndo seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.

Sob consulta:
Versdes especiais.
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Pinos de retencédo sem colar, em aco, pino de guia para travamento, endurecido

03098-4004 03098-04004 03098-14004 v 4 10| 4 15 (40|21 1 6 12
03098-4105 03098-04105 03098-14105 v 5 12| 5 |23|52|24 13 5 12
03098-4206 03098-04206 03098-14206 v 6 14| 6 |23|57|28 1,8 6 14
03098-4308 03098-04308 03098-14308 v 8 18| 8 |28|72\136| 23 15 35
03098-4410 03098-04410 03098-14410 ) 10 22| 10 |28|78/40| 28 15 34
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