03195 Pinos de trava rapida de aco inoxidavel com manipulo de cabeca

cogumelo plastico

Descricao

Material:
Manipulo em termoplastico.
Pecas de aco em aco inoxidavel.

Versao:
Manipulo preto.
Aco inoxidavel, superficie sem tratamento.

Indicacéo:
Os pinos de encaixe servem para fixar e unir pegas em geral assim como pecas de
trabalho com rapidez e facilidade.

Cisalhamento duplo (F) = S - T aB max.

Acessorios:

Cabo de protecdo em espiral 03199-10200

Cabo de seguranca anti perda com olhal 03199-....

Anel de chave 03199-15/19/23

Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
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03195-2506*** 25| 6| 65 14 10/15/20/25/30/40/50 71177 17/22/27/32/37/47/57 6 22
03195-2508*** 25| 8 |875 14 15/20/25/30/40/50 8 17,7 23/28/33/38/48/58 8 38
03195-3310*** 33|10 12 19 15/20/25/30/40/50 9| 24 24/29/34/39/49/59 10 60
03195-3312*** 33|12 145 19 20/30/40/50 10| 24 30/40/50/60 12 86
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