03092 Pinos de retencéo de aco ou aco inoxidavel com pino roscado
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Descricao

Material:

Versdo em aco:

Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resisténcia 5.8.

Versdo em aco inoxidavel:

Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento ndo endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Verséo:
Versdo em aco:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versdo em aco inoxidavel:
Pino de guia endurecido, retificado e com superficie sem tratamento.
Pino de guia ndo endurecido, retificado e com superficie sem tratamento.

Indicacéo:

0Os pinos de retencéo séo utilizados para evitar alteracdes da posicéo de engate,
causadas por forcas transversais. Somente apos a retirada do pino, é possivel

fazer o deslocamento para outra posi¢ao de engate. Nos pinos roscados salientes
podem ser montados manoplas especiais. Além disso, ele possibilita um modo de
acionamento do pino de retencao, p. ex. automatico (controlado por programa), com
ajuda de um cilindro pneumatico, permitindo ainda o controle remoto através de
cabos Bowden.

Sob consulta:
Versoes especiais.

Indicacdo de desenho:
Forma E: com pino roscado, sem contraporca
Forma F: com pino roscado, com contraporca
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03092 Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel com pino roscado
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03092-1903 E aco peca endurecida 3 M6x0,75 | M2 |24/12|5(35 35 8 - 0,8 4,5 10
03092-1004 E aco peca endurecida 4 M8x1 M3 |32(15/6| 7 4 10 | - 1 6 12
03092-1105 E aco peca endurecida 5 M10x1 | M4 (37]117|7 | 8 5 13 - 1,3 5 12
03092-1206 E aco peca endurecida 6 M12x1,5 | M6 [42]20/8|8 6 14 | - 1,8 6 14
03092-1308 E aco peca endurecida 8 Mi6x1,5 | M8 |56|26/10{12 8 19 | - 2,3 15 35
03092-1410 E aco peca endurecida 10 M20x1,5 | M8 62281212 10 | 22 | - 2,8 15 34
03092-1412 E aco peca endurecida 12 M20x1,5 | M8 |66(28(14/12 12 | 22 | - 2,8 15 39
03092-1516 E aco peca endurecida 16 M24x2 |M10(80(32|18/14 16 27 - 3,2 20 46
03092-01903 E aco inoxidavel peca endurecida 3 M6x0,75 | M2 |24{12|5(3,5 3,5 8 - 0,8 4,5 10
03092-01004 E aco inoxidavel peca endurecida 4 M8x1 M3 |32(15/6| 7 4 10 | - 1 6 12
03092-01105 E ago inoxidavel peca endurecida 5 M10x1 | M4 37]117/7| 8 5 13 | - 1,3 5 12
03092-01206 E aco inoxidavel peca endurecida 6 M12x1,5 | M6 42|20/ 8 | 8 6 14 - 1,8 6 14
03092-01308 E aco inoxidavel peca endurecida 8 M16x1,5 | M8 |56|26/10{12 8 19 | - 2,3 15 35
03092-01410 E aco inoxidavel peca endurecida 10 M20x1,5 | M8 62281212 10 | 22 | - 2,8 15 34
03092-01412 E aco inoxidavel peca endurecida 12 M20x1,5 | M8 |66|2814/12 12 | 22 | - 2,8 15 39
03092-01516 E aco inoxidavel peca endurecida 16 M24x2 |M10/8032(18/14 16 | 27 | - 3,2 20 46
03092-11903 E aco inoxidavel peca ndo endurecida |3 M6x0,75 | M2 (24(12|5(3,5 3,5 8 - 0,8 4,5 10
03092-11004 E aco inoxidavel peca ndo endurecida |4  M8x1 M3 |32[15/6| 7 4 10 | - 1 6 12
03092-11105 E aco inoxidavel pecando endurecida |5 M10x1 | M4 |37|17|7| 8 5 13 | - 1,3 5 12
03092-11206 E aco inoxidavel peca ndo endurecida |6 M12x1,5 | M6 [42(20({8| 8 6 14 | - 1,8 6 14
03092-11308 E aco inoxidavel peca ndo endurecida |8 M16x1,5 | M8 |56|26{10{12 8 19 | - 2,3 15 35
03092-11410 E aco inoxidavel peca ndo endurecida (10 M20x1,5 | M8 |62|28/12({12 10 | 22 | - 2,8 15 34
03092-11412 E aco inoxidavel peca ndo endurecida {12 M20x1,5 | M8 |66(28|14/12 12 22 - 2,8 15 39
03092-11516 E aco inoxidavel peca ndo endurecida (16 M24x2 |M10(80(32(18/14 16 | 27 | - 3,2 20 46
03092-2903 F aco peca endurecida 3 M6x0,75 | M2 24{12/5(3,5 3,5 8 | 10 0,8 45 10
03092-2004 F aco peca endurecida 4 M8x1 M3 |3215|6 | 7 4 10 | 13 1 6 12
03092-2105 F aco peca endurecida 5 M10x1 | M4 37{117/7| 8 5 13 | 17 1,3 5 12
03092-2206 F aco peca endurecida 6 Mi12x1,5 | M6 42|20/ 8| 8 6 14 | 19 1,8 6 14
03092-2308 F aco peca endurecida 8 M16x1,5 | M8 |5626{10{12 8 19 | 24 2,3 15 35
03092-2410 F aco peca endurecida 10 M20x1,5 | M8 |62|2812/12 10 | 22 | 30 2,8 15 34
03092-2412 F aco peca endurecida 12 M20x1,5 | M8 |66(28|14/12 12 22 | 30 2,8 15 39
03092-2516 F aco peca endurecida 16 M24x2 |M10/80(3218/14 16 | 27 | 36 3,2 20 46
03092-02903 F aco inoxidavel peca endurecida 3 M6x0,75 | M2 24{12/5(3,5 3,5 8 | 10 0,8 4,5 10
03092-02004 F aco inoxidavel peca endurecida 4 M8x1 M3 |32(15/6 | 7 4 10 | 13 1 6 12
03092-02105 F aco inoxidavel peca endurecida 5 M10x1 | M4 37{117/7| 8 5 13 | 17 1,3 5 12
03092-02206 F aco inoxidavel peca endurecida 6 Mi12x1,5 | M6 42|20/ 8 | 8 6 14 | 19 1,8 6 14
03092-02308 F aco inoxidavel peca endurecida 8 M16x1,5 | M8 |5626{10{12 8 19 | 24 2,3 15 35
03092-02410 F aco inoxidavel peca endurecida 10 M20x1,5 | M8 62281212 10 | 22 | 30 2,8 15 34
03092-02412 F aco inoxidavel peca endurecida 12 M20x1,5 | M8 66/28{14{12 12 | 22 | 30 2,8 15 39
03092-02516 F aco inoxidavel peca endurecida 16 M24x2 |M10/80|32(18/14 16 | 27 | 36 3,2 20 46
03092-12903 F aco inoxidavel peca ndo endurecida |3 M6x0,75 | M2 |24/12| 53,5 3,5 8 | 10 0,8 4,5 10
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03092 Pinos de retencéo de aco ou aco inoxidavel com pino roscado

Codigo do artigo | Forma EGHE Superficie D2 L L1L2 L3| Curso | SW1 SW2 Fx30° Forca de Forca de
do corpo Corpo basico mola inicial mola final

basico F1aprox. N~ F2 aprox. N

03092-12004 F aco inoxidavel peca ndo endurecida |4  M8x1 4

03092-12105 F aco inoxidavel pecando endurecida |5 M10x1 | M4 |37{17|7|8 5 13 | 17 1,3 5 12
03092-12206 F aco inoxidavel peca ndo endurecida |6 M12x1,5 | M6 [42(20({8| 8 6 14 | 19 1,8 6 14
03092-12308 F ago inoxidavel peca ndo endurecida |8 M16x1,5 | M8 |56|26{10{12 8 19 | 24 2,3 15 35
03092-12410 F aco inoxidavel peca nao endurecida {10 M20x1,5 | M8 62281212 10 | 22 | 30 2,8 15 34
03092-12412 F aco inoxidavel peca ndo endurecida {12 M20x1,5 | M8 |66/28{14/12 12 | 22 | 30 2,8 15 39
03092-12516 F aco inoxidavel peca ndo endurecida (16 M24x2 |M10(80(32(18/14 16 | 27 | 36 3,2 20 46
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