22208 Correntes de rolos simples conforme DIN IS0 606, placa reta

Descricao

Material:
Aco.

Versao:
pré-tensionada.

Indicacé@o para encomenda:

Unidade de embalagem: 5 metros com ndmero impar de elos. Ambas as
extremidades com um elo interno. Os elos de emenda devem ser encomendados
separadamente.

Indicacao:

Correntes de rolos de modelo europeu, conforme DIN ISO 606, com placas retas.
Todas as correntes sao fornecidas pré-tensionadas.

Primeira lubrificacdo: 6leo anti-corrosivo a base de dleo mineral.

B7 = Valor maximo para elos de emenda.

Passo = PxB1

Faixa de temperatura:
-20 °C até +120 °C.

22208-0120516393 08 B-1 1/2x5/16 12,7x7,75 1,3 | 17 |1,5| 851 445|118 | ~5000 393 18
22208-0580308315 10 B-1 5/8 x 3/8 15,875 x 9,65 13,28 | 19,6 [2,4| 10,16 5,08 | 14,7 | ~5000 315 22,4
22208-0340716263 12 B-1 3/4x 7116 19,05 x 11,68 15,62 | 22,7 | 2,7| 12,07 5,72 | 16 | ~5000 263 29
22208-1001702197 16 B-1 1x17,02mm 25,4 x 17,02 25,45 | 36,1 | 3 | 1588 8,28 | 21 | ~5000 197 60
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