09119 Imanes (imanes adherentes) de ferrita dura

Descripcion

Material:
Carcasa de plastico (ABS).
Ndcleo magnético de ferrita dura.

Indicacion:
Los imanes adherentes se utilizan con frecuencia en tablones de anuncios, pizarras
y tableros magnéticos.

Rango de temperatura:
100 °C max.

A peticion:
Nucleo magnético de NdFeB (neodimio).

Indicacion sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia

2) Iman
3) Carcasa
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09119-101 Blanco 10,5 95 7 15 0,7
09119-161 Blanco 16 14,5 7 11 1,3
09119-201 Blanco 20 16 7 2,1 15
09119-251 Blanco 25 22 8 22 10
09119-301 Blanco 30 28 8 2 14
09119-361 Blanco 36 325 9 2,2 95
09119-102 Azul 10,5 95 7 15 0,7
09119-162 Azul 16 145 7 11 13
09119-202 Azul 20 16 7 2,1 15
09119-252 Azul 25 22 8 2,2 10
09119-302 Azul 30 28 8 2 14
09119-362 Azul 36 325 9 22 95
09119-103 Rojo 10,5 95 7 15 0,7
09119-163 Rojo 16 14,5 7 11 13
09119-203 Rojo 20 16 7 2,1 15
09119-253 Rojo 25 22 8 2,2 10
09119-303 Rojo 30 28 8 2 14
09119-363 Rojo 36 325 9 2,2 95
09119-104 Negro 10,5 95 7 15 0,7
09119-164 Negro 16 14,5 7 11 13
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09119 Imanes (imanes adherentes) de ferrita dura

Referencia Fuerza de
adherencia
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09119-204 Negro 20 16 7 2,1 15
09119-254 Negro 25 22 8 2,2 10
09119-304 Negro 30 28 8 2 14
09119-364 Negro 36 32,5 9 2,2 9,5
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