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Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
AlNiCo (aluminio, níquel, cobalto).

Versión:
Acabado natural.

Indicación:
Sistema no blindado

Rango de temperatura:
450 °C máx.

Montaje:
Los imanes pueden montarse ejerciendo presión o mediante adherencia.

Planos

Nuestros productos

Referencia D L Fuerza de
adherencia

N
09003-0310 3 +0/-0,2 10 ±0,1 1,1
09003-0312 3 +0/-0,2 12 ±0,1 1,3
09003-0416 4 +0/-0,2 16 ±0,1 1,9
09003-0420 4 +0/-0,2 20 ±0,1 2
09003-0520 5 +0/-0,2 20 ±0,1 2,3
09003-0615 6 +0/-0,2 15 ±0,1 2,8
09003-0624 6 +0/-0,2 24 ±0,1 2,8
09003-0630 6 +0/-0,2 30 ±0,1 2,8
09003-0825 8 +0/-0,2 25 ±0,1 3,8
09003-1020 10 +0/-0,2 20 ±0,1 5
09003-1040 10 +0/-0,2 40 ±0,1 7
09003-1240 12 +0/-0,2 40 ±0,1 8
09003-1530 15 +0/-0,2 30 ±0,2 10
09003-1560 15 +0/-0,2 60 ±0,2 11
09003-3480 34 +0/-0,2 80 ±0,2 61


