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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Broches de guidage en acier de cémentation 1.7139.

Finition :
cémenté.

Nota :
Les broches de guidage en acier sont la solution parfaite pour des opérations de
guidage précises dans les processus de fabrication exigeants. Nos broches de
guidage offrent une stabilité, une longévité et une précision maximales dans une
multitude d'applications.

Nos broches de guidage offrent une construction solide qui garantit un guidage
fiable même en cas de charge intense. Elles servent à positionner les outils et les
moules de manière sûre et exacte afin d'obtenir des résultats d'usinage de grande
précision.

Nos broches de guidage sont conçues pour permettre un actionnement et un
alignement fluides, ce qui améliore l'efficacité et la qualité de vos processus de
fabrication. Leur usinage précis garantit des performances constantes tout au long
de leur durée de vie.

Le principe 3+1 garantit un assemblage correct des deux moitiés du moule. On
installe 3 éléments de guidage de diamètre plus grand et 1 élément de guidage de
diamètre plus petit.

Dessins

Aperçu des articles

Référence D D1 L L1 L2

21597-10-08040 8 10 40 3 4
21597-10-08050 8 10 50 3 4
21597-10-08060 8 10 60 3 4
21597-10-08080 8 10 80 3 4
21597-10-08100 8 10 100 3 4
21597-10-09040 9 12 40 3 4
21597-10-09060 9 12 60 3 4
21597-10-09080 9 12 80 3 4
21597-10-09100 9 12 100 3 4
21597-10-09120 9 12 120 3 4
21597-10-10040 10 12 40 3 4
21597-10-10060 10 12 60 3 4
21597-10-10080 10 12 80 3 4
21597-10-10100 10 12 100 3 4
21597-10-10120 10 12 120 3 4
21597-10-10140 10 12 140 3 4
21597-10-10160 10 12 160 3 4
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Aperçu des articles

Référence D D1 L L1 L2

21597-10-12040 12 16 40 6 5
21597-10-12060 12 16 60 6 5
21597-10-12080 12 16 80 6 5
21597-10-12100 12 16 100 6 5
21597-10-12120 12 16 120 6 5
21597-10-12140 12 16 140 6 5
21597-10-12160 12 16 160 6 5
21597-10-12180 12 16 180 6 5
21597-10-12200 12 16 200 6 5
21597-10-14060 14 18 60 8 5
21597-10-14080 14 18 80 8 5
21597-10-14100 14 18 100 8 5
21597-10-14120 14 18 120 8 5
21597-10-14140 14 18 140 8 5
21597-10-14160 14 18 160 8 5
21597-10-14180 14 18 180 8 5
21597-10-14200 14 18 200 8 5
21597-10-14220 14 18 220 8 5
21597-10-14240 14 18 240 8 5
21597-10-15060 15 18 60 8 5
21597-10-15080 15 18 80 8 5
21597-10-15100 15 18 100 8 5
21597-10-15120 15 18 120 8 5
21597-10-15140 15 18 140 8 5
21597-10-15160 15 18 160 8 5
21597-10-15180 15 18 180 8 5
21597-10-15200 15 18 200 8 5
21597-10-15220 15 18 220 8 5
21597-10-15240 15 18 240 8 5
21597-10-16040 16 20 40 8 5
21597-10-16060 16 20 60 8 5
21597-10-16080 16 20 80 8 5
21597-10-16100 16 20 100 8 5
21597-10-16120 16 20 120 8 5
21597-10-16140 16 20 140 8 5
21597-10-16160 16 20 160 8 5
21597-10-16180 16 20 180 8 5
21597-10-16200 16 20 200 8 5
21597-10-16220 16 20 220 8 5
21597-10-16240 16 20 240 8 5
21597-10-16300 16 20 300 8 5
21597-10-18060 18 22 60 8 7
21597-10-18080 18 22 80 8 7
21597-10-18100 18 22 100 8 7
21597-10-18120 18 22 120 8 7
21597-10-18140 18 22 140 8 7
21597-10-18160 18 22 160 8 7
21597-10-18180 18 22 180 8 7
21597-10-18200 18 22 200 8 7
21597-10-18220 18 22 220 8 7
21597-10-18240 18 22 240 8 7
21597-10-18260 18 22 260 8 7
21597-10-18280 18 22 280 8 7
21597-10-18300 18 22 300 8 7
21597-10-18320 18 22 320 8 7
21597-10-20060 20 24 60 8 7
21597-10-20080 20 24 80 8 7
21597-10-20100 20 24 100 8 7
21597-10-20120 20 24 120 8 7
21597-10-20140 20 24 140 8 7
21597-10-20160 20 24 160 8 7
21597-10-20180 20 24 180 8 7
21597-10-20200 20 24 200 8 7
21597-10-20220 20 24 220 8 7
21597-10-20240 20 24 240 8 7
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Aperçu des articles

Référence D D1 L L1 L2

21597-10-20260 20 24 260 8 7
21597-10-20280 20 24 280 8 7
21597-10-20300 20 24 300 8 7
21597-10-20320 20 24 320 8 7
21597-10-22080 22 26 80 15 7
21597-10-22100 22 26 100 15 7
21597-10-22120 22 26 120 15 7
21597-10-22140 22 26 140 15 7
21597-10-22160 22 26 160 15 7
21597-10-22180 22 26 180 15 7
21597-10-22200 22 26 200 15 7
21597-10-22220 22 26 220 15 7
21597-10-22240 22 26 240 15 7
21597-10-22260 22 26 260 15 7
21597-10-22280 22 26 280 15 7
21597-10-22300 22 26 300 15 7
21597-10-22320 22 26 320 15 7
21597-10-22340 22 26 340 15 7
21597-10-22360 22 26 360 15 7
21597-10-24080 24 28 80 15 7
21597-10-24100 24 28 100 15 7
21597-10-24120 24 28 120 15 7
21597-10-24140 24 28 140 15 7
21597-10-24160 24 28 160 15 7
21597-10-24180 24 28 180 15 7
21597-10-24200 24 28 200 15 7
21597-10-24220 24 28 220 15 7
21597-10-24240 24 28 240 15 7
21597-10-24260 24 28 260 15 7
21597-10-24280 24 28 280 15 7
21597-10-24300 24 28 300 15 7
21597-10-24320 24 28 320 15 7
21597-10-24340 24 28 340 15 7
21597-10-24360 24 28 360 15 7
21597-10-30100 30 36 100 15 7
21597-10-30120 30 36 120 15 7
21597-10-30140 30 36 140 15 7
21597-10-30160 30 36 160 15 7
21597-10-30180 30 36 180 15 7
21597-10-30200 30 36 200 15 7
21597-10-30240 30 36 240 15 7
21597-10-30300 30 36 300 15 7
21597-10-30360 30 36 360 15 7
21597-10-30400 30 36 400 15 7
21597-10-32100 32 36 100 15 7
21597-10-32120 32 36 120 15 7
21597-10-32140 32 36 140 15 7
21597-10-32160 32 36 160 15 7
21597-10-32180 32 36 180 15 7
21597-10-32200 32 36 200 15 7
21597-10-32240 32 36 240 15 7
21597-10-32300 32 36 300 15 7
21597-10-32360 32 36 360 15 7
21597-10-32400 32 36 400 15 7
21597-10-40160 40 48 160 15 10
21597-10-40200 40 48 200 15 10
21597-10-40240 40 48 240 15 10
21597-10-40300 40 48 300 15 10
21597-10-40360 40 48 360 15 10
21597-10-40400 40 48 400 15 10
21597-10-40420 40 48 420 15 10
21597-10-40500 40 48 500 15 10
21597-10-50160 50 58 160 15 15
21597-10-50200 50 58 200 15 15
21597-10-50240 50 58 240 15 15
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Aperçu des articles

Référence D D1 L L1 L2

21597-10-50300 50 58 300 15 15
21597-10-50360 50 58 360 15 15
21597-10-50400 50 58 400 15 15
21597-10-50500 50 58 500 15 15
21597-10-60280 60 58 280 15 15
21597-10-60300 60 58 300 15 15
21597-10-60340 60 58 340 15 15
21597-10-60360 60 58 360 15 15
21597-10-60400 60 58 400 15 15
21597-10-60500 60 58 500 15 15


