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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Polymère haute performance iglidur® G.

Finition :
Gris mat.

Nota :
Rondelles sans entretien et sans lubrifiant. Elles servent à supporter les charges
axiales en rotation, celles-ci pouvant être générées sous forme de contraintes
variables ou régulières.
Isolant électrique. Résistantes contre le rayonnement UV.

Dessins

Aperçu des articles

Référence D D1 D2 D3 D4 H S Pression de surface
statique admissible max.

N/mm²

Plage de température

23715-1050906 5 9,5 - - 9,5 0,3 0,6 80 -40 °C à +130 °C
23715-1061515 6 15 - - 15 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1081810 8 18 - - 18 0,7 1 80 -40 °C à +130 °C
23715-1101810 10 18 - - 18 0,7 1 80 -40 °C à +130 °C
23715-1122415 12 24 18 1,5 24 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1142015 14 20 - - 20 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1152415 15 24 19,5 1,5 24 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1163015 16 30 22 2 30 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1183215 18 32 25 2 32 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1203615 20 36 28 3 36 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1223815 22 38 30 3 38 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1244215 24 42 33 3 42 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1264415 26 44 35 3 44 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
23715-1284815 28 48 38 4 48 1 1,5 80 -40 °C à +130 °C
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