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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Thermoplastique noir.
Insert ou tige filetée en acier.

Finition :
Insert ou tige filetée zinguée passivée bleu

Nota :
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici.
Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.

Sur demande :
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.

Indication de dessin :
Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme G : sans insert
Forme H : avec insert lisse
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme L : tige filetée
Forme S : embout six pans femelle

Dessins

Aperçu des articles

Référence Forme Couleur
capsule

D D1 D8 H H3 L SW T P7

06220-504 D - M4 25 12 16 8 - - 10 -
06220-505 D - M5 25 12 16 8 - - 10 -

06220-5061 D - M6 25 12 16 8 - - 10 -
06220-5051 D - M5 32 14 20 10 - - 10 -
06220-506 D - M6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-508 D - M8 40 18 25 13 - - 14 -

06220-5101 D - M10 40 18 25 13 - - 14 -
06220-5081 D - M8 50 22 32 17 - - 14 -
06220-510 D - M10 50 22 32 17 - - 14 -

06220-5121 D - M12 50 22 32 17 - - 18 -
06220-5102 D - M10 63 26 40 21 - - 14 -
06220-512 D - M12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-516 D - M16 63 26 40 21 - - 18 -
06220-305 G noir 5 25 12 16 8 - - 10 -

06220-3055 G gris clair RAL 7035 5 25 12 16 8 - - 10 -
06220-3056 G rouge traffic RAL 3020 5 25 12 16 8 - - 10 -
06220-3057 G jaune colza RAL 1021 5 25 12 16 8 - - 10 -
06220-306 G noir 6 32 14 20 10 - - 10 -

06220-3065 G gris clair RAL 7035 6 32 14 20 10 - - 10 -
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Aperçu des articles

Référence Forme Couleur
capsule

D D1 D8 H H3 L SW T P7

06220-3066 G rouge traffic RAL 3020 6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-3067 G jaune colza RAL 1021 6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-308 G noir 8 40 18 25 13 - - 14 -

06220-3085 G gris clair RAL 7035 8 40 18 25 13 - - 14 -
06220-3086 G rouge traffic RAL 3020 8 40 18 25 13 - - 14 -
06220-3087 G jaune colza RAL 1021 8 40 18 25 13 - - 14 -
06220-310 G noir 10 50 22 32 17 - - 14 -

06220-3105 G gris clair RAL 7035 10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-3106 G rouge traffic RAL 3020 10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-3107 G jaune colza RAL 1021 10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-312 G noir 12 63 26 40 21 - - 18 -

06220-3125 G gris clair RAL 7035 12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-3126 G rouge traffic RAL 3020 12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-3127 G jaune colza RAL 1021 12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-105 H noir 5 25 12 16 8 - - 10 -

06220-1055 H gris clair RAL 7035 5 25 12 16 8 - - 10 -
06220-1056 H rouge traffic RAL 3020 5 25 12 16 8 - - 10 -
06220-1057 H jaune colza RAL 1021 5 25 12 16 8 - - 10 -
06220-106 H noir 6 32 14 20 10 - - 10 -

06220-1065 H gris clair RAL 7035 6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-1066 H rouge traffic RAL 3020 6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-1067 H jaune colza RAL 1021 6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-108 H noir 8 40 18 25 13 - - 14 -

06220-1085 H gris clair RAL 7035 8 40 18 25 13 - - 14 -
06220-1086 H rouge traffic RAL 3020 8 40 18 25 13 - - 14 -
06220-1087 H jaune colza RAL 1021 8 40 18 25 13 - - 14 -
06220-110 H noir 10 50 22 32 17 - - 14 -

06220-1105 H gris clair RAL 7035 10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-1106 H rouge traffic RAL 3020 10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-1107 H jaune colza RAL 1021 10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-1101 H noir 10 63 26 40 21 - - 14 -
06220-11015 H gris clair RAL 7035 10 63 26 40 21 - - 14 -
06220-11016 H rouge traffic RAL 3020 10 63 26 40 21 - - 14 -
06220-11017 H jaune colza RAL 1021 10 63 26 40 21 - - 14 -

06220-112 H noir 12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-1125 H gris clair RAL 7035 12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-1126 H rouge traffic RAL 3020 12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-1127 H jaune colza RAL 1021 12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-204 K noir M4 25 12 16 8 - - 10 -

06220-2045 K gris clair RAL 7035 M4 25 12 16 8 - - 10 -
06220-2046 K rouge traffic RAL 3020 M4 25 12 16 8 - - 10 -
06220-2047 K jaune colza RAL 1021 M4 25 12 16 8 - - 10 -
06220-205 K noir M5 25 12 16 8 - - 10 -

06220-2055 K gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 - - 10 -
06220-2056 K rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 - - 10 -
06220-2057 K jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 - - 10 -
06220-2061 K noir M6 25 12 16 8 - - 10 -
06220-20615 K gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 - - 10 -
06220-20616 K rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 - - 10 -
06220-20617 K jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 - - 10 -
06220-2051 K noir M5 32 14 20 10 - - 10 -
06220-20515 K gris clair RAL 7035 M5 32 14 20 10 - - 10 -
06220-20516 K rouge traffic RAL 3020 M5 32 14 20 10 - - 10 -
06220-20517 K jaune colza RAL 1021 M5 32 14 20 10 - - 10 -

06220-206 K noir M6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-2065 K gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-2066 K rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-2067 K jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 - - 10 -
06220-208 K noir M8 40 18 25 13 - - 14 -

06220-2085 K gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 - - 14 -
06220-2086 K rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 - - 14 -
06220-2087 K jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 - - 14 -
06220-2101 K noir M10 40 18 25 13 - - 14 -
06220-21015 K gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 - - 14 -
06220-21016 K rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 - - 14 -
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Aperçu des articles

Référence Forme Couleur
capsule

D D1 D8 H H3 L SW T P7

06220-21017 K jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 - - 14 -
06220-2081 K noir M8 50 22 32 17 - - 14 -
06220-20815 K gris clair RAL 7035 M8 50 22 32 17 - - 14 -
06220-20816 K rouge traffic RAL 3020 M8 50 22 32 17 - - 14 -
06220-20817 K jaune colza RAL 1021 M8 50 22 32 17 - - 14 -

06220-210 K noir M10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-2105 K gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-2106 K rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-2107 K jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 - - 14 -
06220-2121 K noir M12 50 22 32 17 - - 18 -
06220-21215 K gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 - - 18 -
06220-21216 K rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 - - 18 -
06220-21217 K jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 - - 18 -
06220-2102 K noir M10 63 26 40 21 - - 14 -
06220-21025 K gris clair RAL 7035 M10 63 26 40 21 - - 14 -
06220-21026 K rouge traffic RAL 3020 M10 63 26 40 21 - - 14 -
06220-21027 K jaune colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 - - 14 -

06220-212 K noir M12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-2125 K gris clair RAL 7035 M12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-2126 K rouge traffic RAL 3020 M12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-2127 K jaune colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 - - 18 -
06220-216 K noir M16 63 26 40 21 - - 18 -

06220-2165 K gris clair RAL 7035 M16 63 26 40 21 - - 18 -
06220-2166 K rouge traffic RAL 3020 M16 63 26 40 21 - - 18 -
06220-2167 K jaune colza RAL 1021 M16 63 26 40 21 - - 18 -

06220-405X10 L noir M5 25 12 16 8 10 - - -
06220-4055X10 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 10 - - -
06220-4056X10 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 10 - - -
06220-4057X10 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 10 - - -
06220-405X15 L noir M5 25 12 16 8 15 - - -
06220-4055X15 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 15 - - -
06220-4056X15 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 15 - - -
06220-4057X15 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 15 - - -
06220-405X20 L noir M5 25 12 16 8 20 - - -
06220-4055X20 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 20 - - -
06220-4056X20 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 20 - - -
06220-4057X20 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 20 - - -
06220-405X25 L noir M5 25 12 16 8 25 - - -
06220-4055X25 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 25 - - -
06220-4056X25 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 25 - - -
06220-4057X25 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 25 - - -
06220-405X30 L noir M5 25 12 16 8 30 - - -
06220-4055X30 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 30 - - -
06220-4056X30 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 30 - - -
06220-4057X30 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 30 - - -
06220-405X35 L noir M5 25 12 16 8 35 - - -
06220-4055X35 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 35 - - -
06220-4056X35 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 35 - - -
06220-4057X35 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 35 - - -
06220-405X40 L noir M5 25 12 16 8 40 - - -
06220-4055X40 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 40 - - -
06220-4056X40 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 40 - - -
06220-4057X40 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 40 - - -
06220-405X45 L noir M5 25 12 16 8 45 - - -
06220-4055X45 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 45 - - -
06220-4056X45 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 45 - - -
06220-4057X45 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 45 - - -
06220-405X50 L noir M5 25 12 16 8 50 - - -
06220-4055X50 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 50 - - -
06220-4056X50 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 50 - - -
06220-4057X50 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 50 - - -
06220-405X60 L noir M5 25 12 16 8 60 - - -
06220-4055X60 L gris clair RAL 7035 M5 25 12 16 8 60 - - -
06220-4056X60 L rouge traffic RAL 3020 M5 25 12 16 8 60 - - -
06220-4057X60 L jaune colza RAL 1021 M5 25 12 16 8 60 - - -
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Aperçu des articles

Référence Forme Couleur
capsule

D D1 D8 H H3 L SW T P7

06220-406X10 L noir M6 25 12 16 8 10 - - -
06220-4065X10 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 10 - - -
06220-4066X10 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 10 - - -
06220-4067X10 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 10 - - -
06220-406X15 L noir M6 25 12 16 8 15 - - -
06220-4065X15 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 15 - - -
06220-4066X15 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 15 - - -
06220-4067X15 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 15 - - -
06220-406X20 L noir M6 25 12 16 8 20 - - -
06220-4065X20 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 20 - - -
06220-4066X20 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 20 - - -
06220-4067X20 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 20 - - -
06220-406X25 L noir M6 25 12 16 8 25 - - -
06220-4065X25 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 25 - - -
06220-4066X25 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 25 - - -
06220-4067X25 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 25 - - -
06220-406X30 L noir M6 25 12 16 8 30 - - -
06220-4065X30 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 30 - - -
06220-4066X30 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 30 - - -
06220-4067X30 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 30 - - -
06220-406X35 L noir M6 25 12 16 8 35 - - -
06220-4065X35 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 35 - - -
06220-4066X35 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 35 - - -
06220-4067X35 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 35 - - -
06220-406X40 L noir M6 25 12 16 8 40 - - -
06220-4065X40 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 40 - - -
06220-4066X40 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 40 - - -
06220-4067X40 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 40 - - -
06220-406X45 L noir M6 25 12 16 8 45 - - -
06220-4065X45 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 45 - - -
06220-4066X45 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 45 - - -
06220-4067X45 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 45 - - -
06220-406X50 L noir M6 25 12 16 8 50 - - -
06220-4065X50 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 50 - - -
06220-4066X50 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 50 - - -
06220-4067X50 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 50 - - -
06220-406X60 L noir M6 25 12 16 8 60 - - -
06220-4065X60 L gris clair RAL 7035 M6 25 12 16 8 60 - - -
06220-4066X60 L rouge traffic RAL 3020 M6 25 12 16 8 60 - - -
06220-4067X60 L jaune colza RAL 1021 M6 25 12 16 8 60 - - -
06220-4061X10 L noir M6 32 14 20 10 10 - - -
06220-40615X10 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 10 - - -
06220-40616X10 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 10 - - -
06220-40617X10 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 10 - - -
06220-4061X15 L noir M6 32 14 20 10 15 - - -
06220-40615X15 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 15 - - -
06220-40616X15 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 15 - - -
06220-40617X15 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 15 - - -
06220-4061X20 L noir M6 32 14 20 10 20 - - -
06220-40615X20 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 20 - - -
06220-40616X20 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 20 - - -
06220-40617X20 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 20 - - -
06220-4061X25 L noir M6 32 14 20 10 25 - - -
06220-40615X25 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 25 - - -
06220-40616X25 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 25 - - -
06220-40617X25 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 25 - - -
06220-4061X30 L noir M6 32 14 20 10 30 - - -
06220-40615X30 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 30 - - -
06220-40616X30 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 30 - - -
06220-40617X30 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 30 - - -
06220-4061X35 L noir M6 32 14 20 10 35 - - -
06220-40615X35 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 35 - - -
06220-40616X35 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 35 - - -
06220-40617X35 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 35 - - -
06220-4061X40 L noir M6 32 14 20 10 40 - - -



06220 Bouton étoile similaire à DIN 6336

© norelem www.norelem.com 5/9

Aperçu des articles

Référence Forme Couleur
capsule

D D1 D8 H H3 L SW T P7

06220-40615X40 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 40 - - -
06220-40616X40 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 40 - - -
06220-40617X40 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 40 - - -
06220-4061X45 L noir M6 32 14 20 10 45 - - -
06220-40615X45 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 45 - - -
06220-40616X45 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 45 - - -
06220-40617X45 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 45 - - -
06220-4061X50 L noir M6 32 14 20 10 50 - - -
06220-40615X50 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 50 - - -
06220-40616X50 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 50 - - -
06220-40617X50 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 50 - - -
06220-4061X60 L noir M6 32 14 20 10 60 - - -
06220-40615X60 L gris clair RAL 7035 M6 32 14 20 10 60 - - -
06220-40616X60 L rouge traffic RAL 3020 M6 32 14 20 10 60 - - -
06220-40617X60 L jaune colza RAL 1021 M6 32 14 20 10 60 - - -
06220-408X15 L noir M8 32 14 20 10 15 - - -
06220-4085X15 L gris clair RAL 7035 M8 32 14 20 10 15 - - -
06220-4086X15 L rouge traffic RAL 3020 M8 32 14 20 10 15 - - -
06220-4087X15 L jaune colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 15 - - -
06220-408X20 L noir M8 32 14 20 10 20 - - -
06220-4085X20 L gris clair RAL 7035 M8 32 14 20 10 20 - - -
06220-4086X20 L rouge traffic RAL 3020 M8 32 14 20 10 20 - - -
06220-4087X20 L jaune colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 20 - - -
06220-408X25 L noir M8 32 14 20 10 25 - - -
06220-4085X25 L gris clair RAL 7035 M8 32 14 20 10 25 - - -
06220-4086X25 L rouge traffic RAL 3020 M8 32 14 20 10 25 - - -
06220-4087X25 L jaune colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 25 - - -
06220-408X30 L noir M8 32 14 20 10 30 - - -
06220-4085X30 L gris clair RAL 7035 M8 32 14 20 10 30 - - -
06220-4086X30 L rouge traffic RAL 3020 M8 32 14 20 10 30 - - -
06220-4087X30 L jaune colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 30 - - -
06220-408X35 L noir M8 32 14 20 10 35 - - -
06220-4085X35 L gris clair RAL 7035 M8 32 14 20 10 35 - - -
06220-4086X35 L rouge traffic RAL 3020 M8 32 14 20 10 35 - - -
06220-4087X35 L jaune colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 35 - - -
06220-408X40 L noir M8 32 14 20 10 40 - - -
06220-4085X40 L gris clair RAL 7035 M8 32 14 20 10 40 - - -
06220-4086X40 L rouge traffic RAL 3020 M8 32 14 20 10 40 - - -
06220-4087X40 L jaune colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 40 - - -
06220-408X45 L noir M8 32 14 20 10 45 - - -
06220-4085X45 L gris clair RAL 7035 M8 32 14 20 10 45 - - -
06220-4086X45 L rouge traffic RAL 3020 M8 32 14 20 10 45 - - -
06220-4087X45 L jaune colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 45 - - -
06220-408X50 L noir M8 32 14 20 10 50 - - -
06220-4085X50 L gris clair RAL 7035 M8 32 14 20 10 50 - - -
06220-4086X50 L rouge traffic RAL 3020 M8 32 14 20 10 50 - - -
06220-4087X50 L jaune colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 50 - - -
06220-408X60 L noir M8 32 14 20 10 60 - - -
06220-4085X60 L gris clair RAL 7035 M8 32 14 20 10 60 - - -
06220-4086X60 L rouge traffic RAL 3020 M8 32 14 20 10 60 - - -
06220-4087X60 L jaune colza RAL 1021 M8 32 14 20 10 60 - - -
06220-4081X15 L noir M8 40 18 25 13 15 - - -
06220-40815X15 L gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 15 - - -
06220-40816X15 L rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 15 - - -
06220-40817X15 L jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 15 - - -
06220-4081X20 L noir M8 40 18 25 13 20 - - -
06220-40815X20 L gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 20 - - -
06220-40816X20 L rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 20 - - -
06220-40817X20 L jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 20 - - -
06220-4081X25 L noir M8 40 18 25 13 25 - - -
06220-40815X25 L gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 25 - - -
06220-40816X25 L rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 25 - - -
06220-40817X25 L jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 25 - - -
06220-4081X30 L noir M8 40 18 25 13 30 - - -
06220-40815X30 L gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 30 - - -
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Aperçu des articles

Référence Forme Couleur
capsule

D D1 D8 H H3 L SW T P7

06220-40816X30 L rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 30 - - -
06220-40817X30 L jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 30 - - -
06220-4081X35 L noir M8 40 18 25 13 35 - - -
06220-40815X35 L gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 35 - - -
06220-40816X35 L rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 35 - - -
06220-40817X35 L jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 35 - - -
06220-4081X40 L noir M8 40 18 25 13 40 - - -
06220-40815X40 L gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 40 - - -
06220-40816X40 L rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 40 - - -
06220-40817X40 L jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 40 - - -
06220-4081X45 L noir M8 40 18 25 13 45 - - -
06220-40815X45 L gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 45 - - -
06220-40816X45 L rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 45 - - -
06220-40817X45 L jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 45 - - -
06220-4081X50 L noir M8 40 18 25 13 50 - - -
06220-40815X50 L gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 50 - - -
06220-40816X50 L rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 50 - - -
06220-40817X50 L jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 50 - - -
06220-4081X60 L noir M8 40 18 25 13 60 - - -
06220-40815X60 L gris clair RAL 7035 M8 40 18 25 13 60 - - -
06220-40816X60 L rouge traffic RAL 3020 M8 40 18 25 13 60 - - -
06220-40817X60 L jaune colza RAL 1021 M8 40 18 25 13 60 - - -
06220-410X15 L noir M10 40 18 25 13 15 - - -
06220-4105X15 L gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 15 - - -
06220-4106X15 L rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 15 - - -
06220-4107X15 L jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 15 - - -
06220-410X20 L noir M10 40 18 25 13 20 - - -
06220-4105X20 L gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 20 - - -
06220-4106X20 L rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 20 - - -
06220-4107X20 L jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 20 - - -
06220-410X25 L noir M10 40 18 25 13 25 - - -
06220-4105X25 L gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 25 - - -
06220-4106X25 L rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 25 - - -
06220-4107X25 L jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 25 - - -
06220-410X30 L noir M10 40 18 25 13 30 - - -
06220-4105X30 L gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 30 - - -
06220-4106X30 L rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 30 - - -
06220-4107X30 L jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 30 - - -
06220-410X35 L noir M10 40 18 25 13 35 - - -
06220-4105X35 L gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 35 - - -
06220-4106X35 L rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 35 - - -
06220-4107X35 L jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 35 - - -
06220-410X40 L noir M10 40 18 25 13 40 - - -
06220-4105X40 L gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 40 - - -
06220-4106X40 L rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 40 - - -
06220-4107X40 L jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 40 - - -
06220-410X45 L noir M10 40 18 25 13 45 - - -
06220-4105X45 L gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 45 - - -
06220-4106X45 L rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 45 - - -
06220-4107X45 L jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 45 - - -
06220-410X50 L noir M10 40 18 25 13 50 - - -
06220-4105X50 L gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 50 - - -
06220-4106X50 L rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 50 - - -
06220-4107X50 L jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 50 - - -
06220-410X60 L noir M10 40 18 25 13 60 - - -
06220-4105X60 L gris clair RAL 7035 M10 40 18 25 13 60 - - -
06220-4106X60 L rouge traffic RAL 3020 M10 40 18 25 13 60 - - -
06220-4107X60 L jaune colza RAL 1021 M10 40 18 25 13 60 - - -
06220-4101X15 L noir M10 50 22 32 17 15 - - -
06220-41015X15 L gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 15 - - -
06220-41016X15 L rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 15 - - -
06220-41017X15 L jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 15 - - -
06220-4101X20 L noir M10 50 22 32 17 20 - - -
06220-41015X20 L gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 20 - - -
06220-41016X20 L rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 20 - - -
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06220-41017X20 L jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 20 - - -
06220-4101X25 L noir M10 50 22 32 17 25 - - -
06220-41015X25 L gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 25 - - -
06220-41016X25 L rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 25 - - -
06220-41017X25 L jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 25 - - -
06220-4101X30 L noir M10 50 22 32 17 30 - - -
06220-41015X30 L gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 30 - - -
06220-41016X30 L rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 30 - - -
06220-41017X30 L jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 30 - - -
06220-4101X35 L noir M10 50 22 32 17 35 - - -
06220-41015X35 L gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 35 - - -
06220-41016X35 L rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 35 - - -
06220-41017X35 L jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 35 - - -
06220-4101X40 L noir M10 50 22 32 17 40 - - -
06220-41015X40 L gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 40 - - -
06220-41016X40 L rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 40 - - -
06220-41017X40 L jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 40 - - -
06220-4101X45 L noir M10 50 22 32 17 45 - - -
06220-41015X45 L gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 45 - - -
06220-41016X45 L rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 45 - - -
06220-41017X45 L jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 45 - - -
06220-4101X50 L noir M10 50 22 32 17 50 - - -
06220-41015X50 L gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 50 - - -
06220-41016X50 L rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 50 - - -
06220-41017X50 L jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 50 - - -
06220-4101X60 L noir M10 50 22 32 17 60 - - -
06220-41015X60 L gris clair RAL 7035 M10 50 22 32 17 60 - - -
06220-41016X60 L rouge traffic RAL 3020 M10 50 22 32 17 60 - - -
06220-41017X60 L jaune colza RAL 1021 M10 50 22 32 17 60 - - -
06220-412X15 L noir M12 50 22 32 17 15 - - -
06220-4125X15 L gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 15 - - -
06220-4126X15 L rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 15 - - -
06220-4127X15 L jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 15 - - -
06220-412X20 L noir M12 50 22 32 17 20 - - -
06220-4125X20 L gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 20 - - -
06220-4126X20 L rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 20 - - -
06220-4127X20 L jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 20 - - -
06220-412X25 L noir M12 50 22 32 17 25 - - -
06220-4125X25 L gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 25 - - -
06220-4126X25 L rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 25 - - -
06220-4127X25 L jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 25 - - -
06220-412X30 L noir M12 50 22 32 17 30 - - -
06220-4125X30 L gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 30 - - -
06220-4126X30 L rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 30 - - -
06220-4127X30 L jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 30 - - -
06220-412X35 L noir M12 50 22 32 17 35 - - -
06220-4125X35 L gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 35 - - -
06220-4126X35 L rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 35 - - -
06220-4127X35 L jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 35 - - -
06220-412X40 L noir M12 50 22 32 17 40 - - -
06220-4125X40 L gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 40 - - -
06220-4126X40 L rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 40 - - -
06220-4127X40 L jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 40 - - -
06220-412X45 L noir M12 50 22 32 17 45 - - -
06220-4125X45 L gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 45 - - -
06220-4126X45 L rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 45 - - -
06220-4127X45 L jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 45 - - -
06220-412X50 L noir M12 50 22 32 17 50 - - -
06220-4125X50 L gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 50 - - -
06220-4126X50 L rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 50 - - -
06220-4127X50 L jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 50 - - -
06220-412X60 L noir M12 50 22 32 17 60 - - -
06220-4125X60 L gris clair RAL 7035 M12 50 22 32 17 60 - - -
06220-4126X60 L rouge traffic RAL 3020 M12 50 22 32 17 60 - - -
06220-4127X60 L jaune colza RAL 1021 M12 50 22 32 17 60 - - -
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06220-4102X20 L noir M10 63 26 40 21 20 - - -
06220-41025X20 L gris clair RAL 7035 M10 63 26 40 21 20 - - -
06220-41026X20 L rouge traffic RAL 3020 M10 63 26 40 21 20 - - -
06220-41027X20 L jaune colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 20 - - -
06220-4102X25 L noir M10 63 26 40 21 25 - - -
06220-41025X25 L gris clair RAL 7035 M10 63 26 40 21 25 - - -
06220-41026X25 L rouge traffic RAL 3020 M10 63 26 40 21 25 - - -
06220-41027X25 L jaune colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 25 - - -
06220-4102X30 L noir M10 63 26 40 21 30 - - -
06220-41025X30 L gris clair RAL 7035 M10 63 26 40 21 30 - - -
06220-41026X30 L rouge traffic RAL 3020 M10 63 26 40 21 30 - - -
06220-41027X30 L jaune colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 30 - - -
06220-4102X35 L noir M10 63 26 40 21 35 - - -
06220-41025X35 L gris clair RAL 7035 M10 63 26 40 21 35 - - -
06220-41026X35 L rouge traffic RAL 3020 M10 63 26 40 21 35 - - -
06220-41027X35 L jaune colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 35 - - -
06220-4102X40 L noir M10 63 26 40 21 40 - - -
06220-41025X40 L gris clair RAL 7035 M10 63 26 40 21 40 - - -
06220-41026X40 L rouge traffic RAL 3020 M10 63 26 40 21 40 - - -
06220-41027X40 L jaune colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 40 - - -
06220-4102X45 L noir M10 63 26 40 21 45 - - -
06220-41025X45 L gris clair RAL 7035 M10 63 26 40 21 45 - - -
06220-41026X45 L rouge traffic RAL 3020 M10 63 26 40 21 45 - - -
06220-41027X45 L jaune colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 45 - - -
06220-4102X50 L noir M10 63 26 40 21 50 - - -
06220-41025X50 L gris clair RAL 7035 M10 63 26 40 21 50 - - -
06220-41026X50 L rouge traffic RAL 3020 M10 63 26 40 21 50 - - -
06220-41027X50 L jaune colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 50 - - -
06220-4102X60 L noir M10 63 26 40 21 60 - - -
06220-41025X60 L gris clair RAL 7035 M10 63 26 40 21 60 - - -
06220-41026X60 L rouge traffic RAL 3020 M10 63 26 40 21 60 - - -
06220-41027X60 L jaune colza RAL 1021 M10 63 26 40 21 60 - - -
06220-4121X20 L noir M12 63 26 40 21 20 - - -
06220-41215X20 L gris clair RAL 7035 M12 63 26 40 21 20 - - -
06220-41216X20 L rouge traffic RAL 3020 M12 63 26 40 21 20 - - -
06220-41217X20 L jaune colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 20 - - -
06220-4121X25 L noir M12 63 26 40 21 25 - - -
06220-41215X25 L gris clair RAL 7035 M12 63 26 40 21 25 - - -
06220-41216X25 L rouge traffic RAL 3020 M12 63 26 40 21 25 - - -
06220-41217X25 L jaune colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 25 - - -
06220-4121X30 L noir M12 63 26 40 21 30 - - -
06220-41215X30 L gris clair RAL 7035 M12 63 26 40 21 30 - - -
06220-41216X30 L rouge traffic RAL 3020 M12 63 26 40 21 30 - - -
06220-41217X30 L jaune colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 30 - - -
06220-4121X35 L noir M12 63 26 40 21 35 - - -
06220-41215X35 L gris clair RAL 7035 M12 63 26 40 21 35 - - -
06220-41216X35 L rouge traffic RAL 3020 M12 63 26 40 21 35 - - -
06220-41217X35 L jaune colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 35 - - -
06220-4121X40 L noir M12 63 26 40 21 40 - - -
06220-41215X40 L gris clair RAL 7035 M12 63 26 40 21 40 - - -
06220-41216X40 L rouge traffic RAL 3020 M12 63 26 40 21 40 - - -
06220-41217X40 L jaune colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 40 - - -
06220-4121X45 L noir M12 63 26 40 21 45 - - -
06220-41215X45 L gris clair RAL 7035 M12 63 26 40 21 45 - - -
06220-41216X45 L rouge traffic RAL 3020 M12 63 26 40 21 45 - - -
06220-41217X45 L jaune colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 45 - - -
06220-4121X50 L noir M12 63 26 40 21 50 - - -
06220-41215X50 L gris clair RAL 7035 M12 63 26 40 21 50 - - -
06220-41216X50 L rouge traffic RAL 3020 M12 63 26 40 21 50 - - -
06220-41217X50 L jaune colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 50 - - -
06220-4121X60 L noir M12 63 26 40 21 60 - - -
06220-41215X60 L gris clair RAL 7035 M12 63 26 40 21 60 - - -
06220-41216X60 L rouge traffic RAL 3020 M12 63 26 40 21 60 - - -
06220-41217X60 L jaune colza RAL 1021 M12 63 26 40 21 60 - - -
06220-416X30 L noir M16 63 26 40 21 30 - - -
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06220-4165X30 L gris clair RAL 7035 M16 63 26 40 21 30 - - -
06220-4166X30 L rouge traffic RAL 3020 M16 63 26 40 21 30 - - -
06220-4167X30 L jaune colza RAL 1021 M16 63 26 40 21 30 - - -
06220-416X35 L noir M16 63 26 40 21 35 - - -
06220-4165X35 L gris clair RAL 7035 M16 63 26 40 21 35 - - -
06220-4166X35 L rouge traffic RAL 3020 M16 63 26 40 21 35 - - -
06220-4167X35 L jaune colza RAL 1021 M16 63 26 40 21 35 - - -
06220-416X40 L noir M16 63 26 40 21 40 - - -
06220-4165X40 L gris clair RAL 7035 M16 63 26 40 21 40 - - -
06220-4166X40 L rouge traffic RAL 3020 M16 63 26 40 21 40 - - -
06220-4167X40 L jaune colza RAL 1021 M16 63 26 40 21 40 - - -
06220-416X45 L noir M16 63 26 40 21 45 - - -
06220-4165X45 L gris clair RAL 7035 M16 63 26 40 21 45 - - -
06220-4166X45 L rouge traffic RAL 3020 M16 63 26 40 21 45 - - -
06220-4167X45 L jaune colza RAL 1021 M16 63 26 40 21 45 - - -
06220-416X50 L noir M16 63 26 40 21 50 - - -
06220-4165X50 L gris clair RAL 7035 M16 63 26 40 21 50 - - -
06220-4166X50 L rouge traffic RAL 3020 M16 63 26 40 21 50 - - -
06220-4167X50 L jaune colza RAL 1021 M16 63 26 40 21 50 - - -
06220-416X60 L noir M16 63 26 40 21 60 - - -
06220-4165X60 L gris clair RAL 7035 M16 63 26 40 21 60 - - -
06220-4166X60 L rouge traffic RAL 3020 M16 63 26 40 21 60 - - -
06220-4167X60 L jaune colza RAL 1021 M16 63 26 40 21 60 - - -

06220-808 S noir - 32 14 20 10 - 8 - 5
06220-810 S noir - 40 18 25 13 - 10 - 10
06220-813 S noir - 50 22 32 17 - 13 - 10
06220-816 S noir - 63 26 40 21 - 16 - 15


