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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Partie extérieure et dents de la courroie : CR.
Cordes de traction : fibre de verre.
Tissu de recouvrement des dents : polyamide.

Nota :
Courroies dentées fabriquées sans fin, profil en arc de cercle conforme ISO 13050
avec une division métrique. La forme semi-circulaire du contour de dent garantit une
très haute sécurité contre les sauts de dent, combinée à un engrènement très rond.
L'engrènement rond permet de réduire significativement les bruits de
fonctionnement.
Les courroies dentées sont solides, économiques et polyvalentes.

Plage de température :
de -20 °C à +100 °C

Avantages :
- vitesse de courroie vmax admiss. 50 m/s
- puissance transmissible jusqu'à 2,39 kW
- vitesse de rotation admissible jusqu'à 14 000 tr/min
- simple d'entretien et silencieux
- excellente résistance chimique, en particulier aux huiles, graisses et carburants
- positionnement précis et respect de l'angle

Dessins

Aperçu des articles

Référence Profil Largeur de courroie Longueur de pas Nombre de dents

22062-0309X0201 HTD3M 9 201 67
22062-0309X0210 HTD3M 9 210 70
22062-0309X0213 HTD3M 9 213 71
22062-0309X0216 HTD3M 9 216 72
22062-0309X0225 HTD3M 9 225 75
22062-0309X0240 HTD3M 9 240 80
22062-0309X0252 HTD3M 9 252 84
22062-0309X0255 HTD3M 9 255 85
22062-0309X0267 HTD3M 9 267 89
22062-0309X0300 HTD3M 9 300 100
22062-0309X0312 HTD3M 9 312 104
22062-0309X0318 HTD3M 9 318 106
22062-0309X0330 HTD3M 9 330 110
22062-0309X0336 HTD3M 9 336 112
22062-0309X0339 HTD3M 9 339 113
22062-0309X0357 HTD3M 9 357 119
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Aperçu des articles

Référence Profil Largeur de courroie Longueur de pas Nombre de dents

22062-0309X0363 HTD3M 9 363 121
22062-0309X0384 HTD3M 9 384 128
22062-0309X0390 HTD3M 9 390 130
22062-0309X0420 HTD3M 9 420 140
22062-0309X0447 HTD3M 9 447 149
22062-0309X0474 HTD3M 9 474 158
22062-0309X0480 HTD3M 9 480 160
22062-0309X0501 HTD3M 9 501 167
22062-0309X0513 HTD3M 9 513 171
22062-0309X0525 HTD3M 9 525 175
22062-0309X0537 HTD3M 9 537 179
22062-0309X0564 HTD3M 9 564 188
22062-0309X0570 HTD3M 9 570 190
22062-0309X0606 HTD3M 9 606 202
22062-0309X0612 HTD3M 9 612 204
22062-0309X0633 HTD3M 9 633 211
22062-0309X0669 HTD3M 9 669 223
22062-0309X0711 HTD3M 9 711 237
22062-0309X0822 HTD3M 9 822 274
22062-0309X0843 HTD3M 9 843 281
22062-0309X0882 HTD3M 9 882 294
22062-0309X0945 HTD3M 9 945 315
22062-0309X1002 HTD3M 9 1002 334
22062-0309X1041 HTD3M 9 1041 347
22062-0309X1068 HTD3M 9 1068 356
22062-0309X1071 HTD3M 9 1071 357
22062-0309X1125 HTD3M 9 1125 375
22062-0309X1245 HTD3M 9 1245 415
22062-0309X1500 HTD3M 9 1500 500
22062-0309X1569 HTD3M 9 1569 523
22062-0315X0201 HTD3M 15 201 67
22062-0315X0210 HTD3M 15 210 70
22062-0315X0213 HTD3M 15 213 71
22062-0315X0216 HTD3M 15 216 72
22062-0315X0225 HTD3M 15 225 75
22062-0315X0240 HTD3M 15 240 80
22062-0315X0252 HTD3M 15 252 84
22062-0315X0255 HTD3M 15 255 85
22062-0315X0267 HTD3M 15 267 89
22062-0315X0300 HTD3M 15 300 100
22062-0315X0312 HTD3M 15 312 104
22062-0315X0318 HTD3M 15 318 106
22062-0315X0330 HTD3M 15 330 110
22062-0315X0336 HTD3M 15 336 112
22062-0315X0339 HTD3M 15 339 113
22062-0315X0357 HTD3M 15 357 119
22062-0315X0363 HTD3M 15 363 121
22062-0315X0384 HTD3M 15 384 128
22062-0315X0390 HTD3M 15 390 130
22062-0315X0420 HTD3M 15 420 140
22062-0315X0447 HTD3M 15 447 149
22062-0315X0474 HTD3M 15 474 158
22062-0315X0480 HTD3M 15 480 160
22062-0315X0501 HTD3M 15 501 167
22062-0315X0513 HTD3M 15 513 171
22062-0315X0525 HTD3M 15 525 175
22062-0315X0537 HTD3M 15 537 179
22062-0315X0564 HTD3M 15 564 188
22062-0315X0570 HTD3M 15 570 190
22062-0315X0606 HTD3M 15 606 202
22062-0315X0612 HTD3M 15 612 204
22062-0315X0633 HTD3M 15 633 211
22062-0315X0669 HTD3M 15 669 223
22062-0315X0711 HTD3M 15 711 237
22062-0315X0822 HTD3M 15 822 274
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Aperçu des articles

Référence Profil Largeur de courroie Longueur de pas Nombre de dents

22062-0315X0843 HTD3M 15 843 281
22062-0315X0882 HTD3M 15 882 294
22062-0315X0945 HTD3M 15 945 315
22062-0315X1002 HTD3M 15 1002 334
22062-0315X1041 HTD3M 15 1041 347
22062-0315X1068 HTD3M 15 1068 356
22062-0315X1071 HTD3M 15 1071 357
22062-0315X1125 HTD3M 15 1125 375
22062-0315X1245 HTD3M 15 1245 415
22062-0315X1500 HTD3M 15 1500 500
22062-0315X1569 HTD3M 15 1569 523


