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Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Chariot de glissement zinc injecté haute pression.
Plaque de montage aluminium.

Matière du palier lisse en iglidur® J.

Finition :
Chariot de glissement bichromaté.
Plaque de montage anodisée.

Nota :

Les chariots de guidage DryLin® W sont résistants à la corrosion et ne nécessitent
aucun entretien. L‘absence de graissage rend le système très insensible à la saleté.
Faibles coefficient de frottement en cas de marche à sec, fonctionnement très
silencieux. La structure plate et large permet d‘obtenir des supports pour couples
élevés. Vitesses jusqu‘à 15 m/s.
Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C.

Accessoires :
Rails-guides doubles 21240.
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Dessins
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Aperçu des articles

Référence Taille A A1 A2 B B1 C C1 D D1 H H1 H2 H3 L C0Y
kN

C0(-Y)
kN

C0Z
kN

M0X
Nm

M0Y
Nm

M0Z
Nm

21240-0600060 6 45 51 31 30 54 19 18 5 M4 18 7,5 2 4 60 1,68 1,68 1,68 25 34 34
21240-0600080 6 45 71 51 30 54 19 18 5 M4 18 7,5 2 4 80 1,68 1,68 1,68 25 51 51
21240-0600100 6 45 91 71 30 54 19 18 5 M4 18 7,5 2 4 100 1,68 1,68 1,68 25 68 68
21240-1000100 10 60 87 55 40 73 29 26 10 M6 24 9 3,5 6 100 4,8 4,8 4,8 96 170 170
21240-1000150 10 60 137 105 40 73 29 26 10 M6 24 9 3,5 6 150 4,8 4,8 4,8 96 290 290
21240-1000200 10 60 187 155 40 73 29 26 10 M6 24 9 3,5 6 200 4,8 4,8 4,8 96 410 410
21240-1600100 16 86 82 46 58 104 36 34,5 16 M8 35 14 4 8 100 8,4 8,4 8,4 240 270 270
21240-1600150 16 86 132 96 58 104 36 34,5 16 M8 35 14 4 8 150 8,4 8,4 8,4 240 480 480
21240-1600200 16 86 182 146 58 104 36 34,5 16 M8 35 14 4 8 200 8,4 8,4 8,4 240 690 690
21240-2000150 20 116 132 78 82 134 45 42,5 20 M8 44 20 4 8 150 12,8 12,8 12,8 525 670 670
21240-2000200 20 116 182 128 82 134 45 42,5 20 M8 44 20 4 8 200 12,8 12,8 12,8 525 990 990
21240-2000250 20 116 232 178 82 134 45 42,5 20 M8 44 20 4 8 250 12,8 12,8 12,8 525 1250 1250


