
Tope roscado

Los tornillos de sujeción con tope roscado están especialmente diseñados para el uso como „espigas de pegado“. Permiten la creación 
de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.

Ventajas:
–  Longitud de rosca definida mediante tope roscado.
–  Enroscando en sentido contrario al tope roscado, el hueco de adhesión alcanza un tamaño óptimo y, de este modo, se consigue una 

unión adhesiva segura y duradera que ya ha demostrado su eficacia en múltiples aplicaciones.
–  Conexión sencilla y económica.
–  El programa de elementos de mando se puede completar con otras variantes de rosca exterior de forma rápida y sencilla.

Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE 638 y 648, de eficacia probada.

Indicación técnica 
para tornillos de sujeción con tope roscado


