33115 Sistemas pivotantes

Descripcion

Material:
Acero.

Version:
Brufiido.

Indicacion:
Los sistemas pivotantes son compatibles con los dispositivos de medicion 33140.
Brazos de medicion, ver 33150.

Montaje:

- Colocar el anillo de sujecion conico en la columna guia y fijarlo en la posicion
deseada.

- Fijar el anillo de centrado cénico en el manguito pivotante e introducirlo hasta que
el anillo de centrado conico se sitlie sobre el anillo de sujecién conico.

- Fijar el brazo de medicién en el manguito pivotante.

- Fijar el segundo anillo de centrado conico en el manguito pivotante.

- Introducir el anillo cénico y el muelle de compresion.

- Montar el muelle de compresidn con anillo de sujecion en el bloque para evitar la
presencia de juego axial.

- Por lo general se aplica lo siguiente: engrasar todas las superficies de rodadura.
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