Estructura modular de un pie regulable ECO

Aplicacion:
Los pies regulables ECO tienen una Fig. 1
estructura modular. Los componentes

pueden combinarse de forma individual en

funcion de la situacion de uso. El husillo

roscado no esta atornillado, sino montado ﬁ%
de tal forma que no se pueda soltar. Asi, [ ]
los pies regulables pueden utilizarse

desde en maquinas y dispositivos, hasta C
en mobiliario de oficina.

@ de husillo
M8 — M16
Estructura modular: T P
Los pies regulables estan compuestos por
dos componentes: un disco y un husillo L J

roscado. Gada disco se puede combinar L J

con cualquier husillo (ver fig. 1). AA

Montaje:

Colocar la base del pie regulable en el ¢><¢
husillo roscado y presionar la espiga hasta

el collar (el husillo roscado no puede

soltarse del disco de forma accidental). ﬂ@ 4%

L . @ de discos
Indicacion de pedido: 30 mm — 50 mm

Si la base del pie regulable y el husillo € >
roscado se deben suministrar montados,

indicar la referencia de la base y del

husillo afiadiendo la palabra ,,montados*

(ver ejemplo de pedido en cada pagina de

producto).

Angulo de inclinacién del husillo roscado:

Fig. 2 Perno a presion
con collar




