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Item description/product images

Description

Material:
Steel.

Version:
Hardened and ground, precision grade 1, paired tolerance IT 5, nominal dimensional
tolerance DIN ISO 2768-mK

On request:
Several matched pairs.

Drawings

Overview of items

Order No. H Tolerance 1 Tolerance
DIN ISO 2768-mK

Tolerance per
pair IT 5

B Tolerance 2 Tolerance
DIN ISO 2768-mk

(2)

Tolerance per
pair IT 5 (2)

L

03200-01 8 0,006 ±0,2 ±0,006 2,5 0,004 ±0,1 ±0,005 63
03200-02 10 0,006 ±0,2 ±0,006 3,2 0,005 ±0,1 ±0,005 63
03200-03 12 0,008 ±0,2 ±0,008 4 0,005 ±0,1 ±0,005 63
03200-04 16 0,008 ±0,2 ±0,008 5 0,005 ±0,1 ±0,005 63
03200-05 20 0,009 ±0,2 ±0,009 6,3 0,006 ±0,2 ±0,006 63
03200-06 12 0,008 ±0,2 ±0,008 4 0,005 ±0,1 ±0,005 100
03200-07 16 0,008 ±0,2 ±0,008 5 0,005 ±0,1 ±0,005 100
03200-08 20 0,009 ±0,2 ±0,009 6,3 0,006 ±0,2 ±0,006 100
03200-09 25 0,009 ±0,2 ±0,009 8 0,006 ±0,2 ±0,006 100
03200-10 32 0,011 ±0,3 ±0,011 10 0,006 ±0,2 ±0,006 100
03200-11 40 0,011 ±0,3 ±0,011 12 0,008 ±0,2 ±0,008 100
03200-12 25 0,009 ±0,2 ±0,009 8 0,006 ±0,2 ±0,006 160
03200-13 32 0,011 ±0,3 ±0,011 10 0,006 ±0,2 ±0,006 160
03200-14 40 0,011 ±0,3 ±0,011 12 0,008 ±0,2 ±0,008 160
03200-15 50 0,011 ±0,3 ±0,011 16 0,008 ±0,2 ±0,008 160
03200-16 63 0,013 ±0,3 ±0,013 20 0,009 ±0,2 ±0,009 160
03200-17 63 0,013 ±0,3 ±0,013 20 0,009 ±0,2 ±0,009 250
03200-18 80 0,013 ±0,3 ±0,013 25 0,009 ±0,2 ±0,009 250
03200-19 100 0,015 ±0,3 ±0,015 32 0,011 ±0,3 ±0,011 250
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