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商品描述/产品说明

产品说明

材料：
钢制。
把手材质为 2 种成分的塑料。

规格：
经调质和镀锌处理。
把手元件是耐油的。

提示：
快速夹钳根据工件高度自动调节。夹紧高度在 35 mm范围内任意调整，
无需调整夹紧螺栓就能保持几近恒定的夹持力。
通过手柄下方接头位置的调节螺栓可以根据要求将夹持力最高调节为
2,500 N。
底板中的孔型适用毫米和英寸。
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图纸

商品概述

订货号 安
装孔

A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 D D1 H H2 H3 H4 H6 L L1 L3 L5 L6 最大
夹紧高度

F
kN

05302-035 2 25,7 42,4 32,4 12,7 27 48 10 6 32 28 24 5,5 19 129 41 10 42 100 93,7 51,3 30 60 123 35 1,1
05302-040 1 25,4 53 38 25,4 33 60 13 8 48 40 30 6,5 25 160 62 14 60 126 116 63 40 76 154 40 2,5


