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商品描述/产品说明

产品说明

材料：
调质钢，经调质处理。

规格：
黑色氧化处理。

提示：
通过经倒圆处理的凸缘，支撑螺栓还可以用作带孔工件的定位元件。

02037-20020 和 02037-20040 的规格有八角边。

图纸提示：
1) 锁紧螺母

图纸

商品概述

订货号 A B C D E G SW SW1

02037-06006 6 37 6 6 25 M6 13 10
02037-06012 6 43 12 6 25 M6 13 10
02037-08008 8 45 8 7 30 M8 13 13
02037-08016 8 53 16 7 30 M8 13 13
02037-10010 10 58 10 8 40 M10 17 17
02037-10020 10 68 20 8 40 M10 17 17
02037-12012 12 72 12 10 50 M12 19 19
02037-12024 12 84 24 10 50 M12 19 19
02037-16016 16 89 16 13 60 M16 24 24
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商品概述

订货号 A B C D E G SW SW1

02037-16032 16 105 32 13 60 M16 24 24
02037-20020 20 115 20 15 80 M20 36 30
02037-20040 20 135 40 15 80 M20 36 30


