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03290 {434 DIN 2079

03290-01 A 30 15,9 6,4 10,4 16 16,5 5,5 6,2
03290-02 A 40 15,9 6,4 10,4 16 19,5 7 6,2
03290-03 A 45 19 8,4 13,5 19 19,5 7,5 8,3
03290-04 A 50-55 254 13 19 25 26,5 11 12,3
03290-05 A 60 254 13 19 25 45,5 - 12,3
03290-06 B 60 25,4 13 19 25 45,5 22 12,3
03290-013 C 30 15,9 6,4 10,4 24,5 13,5 5,5 6,2
03290-023 Cc 40 15,9 6,4 10,4 24,5 16,5 7 6,2
03290-033 C 45 19 8,4 13,5 26 17,5 7,5 8,3
03290-043 C 50-55 254 13 19 29 24 11 12,3
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