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29050-0112X500 ETEY) @12x1,5 12 £0,1 9 500
29050-0112X1000 4N @d12x1,5 12 0,1 9 1000
29050-0112X2000 L P12 x1,5 12 0,1 9 2000
29050-0114X500 M P14 x1,5 14 £0,1 1 500
29050-0114X1000 L J14x1,5 14 £0,1 11 1000
29050-0114X2000 ErEY) B14x1,5 14 0,1 11 2000
29050-0115X500 M @15x1,5 15 0,1 12 500
29050-0115X1000 L Z15x 1,5 15 £0,1 12 1000
29050-0115X2000 Lk 215x1,5 15 0,1 12 2000
29050-0116X500 Pl 16 x 1,5 16 £0,1 13 500
29050-0116X1000 ErEY) @16 x1,5 16 £0,1 13 1000
29050-0116X2000 M 216 x 1,5 16 £0,1 13 2000
29050-0118X500 L J18x 1,5 18 £0,1 15 500
29050-0118X1000 Ml 218 x1,5 18 £0,1 15 1000
29050-0118X2000 P ?18x 1,5 18 £0,1 15 2000
29050-0120X500 ErEY) @20 x 2 20 £0,1 16 500
29050-0120X1000 M @20 x 2 20 0,1 16 1000
29050-0120X2000 L @20 % 2 20 0,1 16 2000
29050-0125X500 Lk @25 x 2 25 0,1 21 500
29050-0125X1000 Ml @25 x 2 25 +0,1 21 1000
29050-0125X2000 L @25 x 2 25 0,1 21 2000
29050-0130X500 M @30 x 2 30 0,1 26 500
29050-0130X1000 L @30 x 2 30 £0,1 26 1000
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29050-0130X2000 M @30 x 2 30 0,1 26 2000
29050-0140X500 GED @40 x 4 40 +0,15 32 500
29050-0140X1000 Bk 240 x 4 40 +0,15 32 1000
29050-0140X2000 W @40 x 4 40 +0,15 32 2000
29050-0150X500 M 250 x 4 50 +0,2 42 500
29050-0150X1000 M @50 x 4 50 +0,2 42 1000
29050-0150X2000 LD @50 x 4 50 +0,2 42 2000
29050-0220X500 R 220 x 3 20 +0,1 14 500
29050-0220X1000 L @20 x 3 20 0,1 14 1000
29050-0220X2000 %l J20x 3 20 0,1 14 2000
29050-0230X500 ik 230 x 2 30 +0,1 26 500
29050-0230X1000 il @30 x 2 30 +0,1 26 1000
29050-0230X2000 R @30 x 2 30 +0,1 26 2000
29050-0240X500 L @40 x 3 40 +0,15 34 500
29050-0240X1000 %l 240 x 3 40 0,15 34 1000
29050-0240X2000 L] @40 x 3 40 +0,15 34 2000
29050-0250X500 L @50 x 3 50 +0,2 44 500
29050-0250X1000 k) @50 x 3 50 +0,2 44 1000
29050-0250X2000 L @50 x 3 50 +0,2 44 2000
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