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06156-2080162 B e 80 16 25 50
06156-2040082 B 3% 40 8 14 25
06156-2050102 B 3 50 10 18 32
06156-2063122 B 3 63 12 25 40
06156-205010 B KN BITELE 50 10 18 32
06156-206312 B ZNBITBELE 63 12 25 40
06156-204008 B KN BITBLE 40 8 14 25
06156-208016 B SN BITELE 80 16 25 50
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