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06161-108 C fox) 8 40 14 25 13 15 18
06161-110 C Be 10 50 18 32 20 18 21
06161-112 C fox) 12 63 20 40 25 22 25
06161-116 C =) 16 80 25 50 30 28 32
06161-208 C 26 8 40 14 25 13 15 18
06161-210 C Z2a 10 50 18 32 20 18 21
06161-212 C e 12 63 20 40 25 22 25
06161-216 C 26 16 80 25 50 30 28 32
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