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06170-060020 M6 32 12 4.5 10 20 6 2,5 20 3
06170-060040 M6 32 12 4.5 10 20 6 2,5 40 3
06170-080027 M8 40 14 6 14 25 7,5 3 27 5
06170-080047 M8 40 14 6 14 25 75 3 47 5
06170-100044 M10 50 18 8 20 32 9 4.5 44 6
06170-100064 M10 50 18 8 20 32 9 4.5 64 6
06170-120040 M12 63 20 8 25 40 10 4.5 40 6
06170-120060 M12 63 20 8 25 40 10 4.5 60 6
06170-120080 M12 63 20 8 25 40 10 4.5 80 6
06170-160052 M16 80 25 12 30 50 12 5 52 9
06170-160072 M16 80 25 12 30 50 12 5 72 9
06170-160097 M16 80 25 12 30 50 12 5 97 9
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