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07121 BRLU4H HBRK
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07121-06X30 M6 30 45 3,5 24,5 4,3 3,7 55 3,8 3
07121-06X35 M6 35 4.5 3,5 29,5 4,3 3,7 55 3,8 3
07121-06X40 M6 40 4.5 3,5 34,5 4,3 3,7 55 3,8 3
07121-06X50 M6 50 4.5 3,5 445 4,3 3,7 55 3,8 3
07121-08X35 M8 35 6 4.8 27,6 5,8 4.8 7.4 4.4 4
07121-08X40 M8 40 6 4.8 32,6 5,8 4.8 7.4 4.4 4
07121-08X45 M8 45 6 4.8 37,6 5,8 4.8 7.4 4.4 4
07121-08X50 M8 50 6 4.8 42,6 5,8 4.8 7.4 4.4 4
07121-08X60 M8 60 6 4.8 52,6 5,8 4.8 7.4 4.4 4
07121-10X50 M10 50 8 6,5 41 7,2 6,3 9 5 5
07121-10X55 M10 55 8 6,5 46 7,2 6,3 9 5 5
07121-10X60 M10 60 8 6,5 51 7,2 6,3 9 5 5
07121-10X65 M10 65 8 6,5 56 7,2 6,3 9 5 5
07121-10X80 M10 80 8 6,5 71 7,2 6,3 9 5 5
07121-12X60 M12 60 8 6,5 50,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
07121-12X65 M12 65 8 6,5 55,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
07121-12X70 M12 70 8 6,5 60,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
07121-12X80 M12 80 8 6,5 70,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6

© norelem www.norelem.com



