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商品描述/产品说明

产品说明

材料：
外壳为钢制。
磁芯材质为 AlNiCo。

规格：
镀锌。

提示：
厚罐形磁铁带有平滑轴销、经屏蔽处理的系统。
轴销可延长尺寸“H1”，而且不会降低吸附力。

温度范围：
最大 450 °C。

图纸提示：
1) 附着面

图纸

商品概述

订货号 D D1 L H H1 吸力
N

09063-01 6 3 8 20 2 1,7
09063-02 8 3 8 20 3 4
09063-03 10 4 8 20 6 8,5
09063-04 13 4 8 20 7 12
09063-05 16 5 8 20 5 20
09063-06 20 6 8 25 6 50
09063-07 25 8 10 35 5 115
09063-08 32 10 10 40 3 200
09063-09 40 15 20 50 5 240
09063-10 50 18 25 60 2 420
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