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23710-11050705 A IGLIDUR® G 5 715 03 E10 80 -40 °C £ +130 °C
23710-11060806 A IGLIDUR® G 6| 8 |6 05 E10 80 -40 °C £ +130 °C
23710-11081008 A IGLIDUR® G 810 8 05 E10 80 -40 °C £ +130 °C
23710-11101210 A IGLIDUR® G 1012 |10 0,5 E10 80 -40 °C £ +130 °C
23710-11121410 A IGLIDUR® G 12114 |10 0,8 E10 80 -40 °C £ +130 °C
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23710-11141615 A IGLIDUR® G 14116 |15 0,8 E10 80 -40°C £ +130 °C
23710-11151720 A IGLIDUR® G 15117 |20 0,8 E10 80 -40°C £ +130°C
23710-11161820 A IGLIDUR® G 16|18 |20 0,8 E10 80 -40°C £ +130°C
23710-11202320 A IGLIDUR® G 20|23 120 0,8 E10 80 -40°C £ +130°C
23710-11252820 A IGLIDUR® G 25|28 120 0,8 E10 80 -40°C £ +130 °C
23710-11303430 A IGLIDUR® G 30|34 |30 0,8 E10 80 -40°C £ +130 °C
23710-21050705 A IGLIDUR® J 5/71]5 03 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21060806 A IGLIDUR® J 6|8 |6 05 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21081008 A IGLIDUR® J 8108 05 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21101210 A IGLIDUR® J 10]12 |10 0,5 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21121410 A IGLIDUR® J 12114 |10 0,8 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21141615 A IGLIDUR® J 14116 |15 0,8 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21151720 A IGLIDUR® J 15117 120 0,8 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21161820 A IGLIDUR® J 16|18 |20 0,8 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21202320 A IGLIDUR® J 2012320 0,8 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21252820 A IGLIDUR® J 25|28 120 0,8 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-21303430 A IGLIDUR® J 30|34 |30 08 E10 35 -50 °C £ +90 °C
23710-31050705 A IGLIDUR® X 5,75 03 F10 150 -100 °C £ +250 °C
23710-31060806 A IGLIDUR® X 6|8 |6 05 F10 150 -100 °C £ +250 °C
23710-31081008 A IGLIDUR® X 8,108 05 F10 150 -100 °C £ +250 °C
23710-31101210 A IGLIDUR® X 10]12 |10 0,5 F10 150 -100 °C £ +250 °C
23710-31121410 A IGLIDUR® X 12114 |10 0,8 F10 150 -100 °C = +250 °C
23710-31141615 A IGLIDUR® X 14116 |15 0,8 F10 150 -100 °C £ +250 °C
23710-31151720 A IGLIDUR® X 15117 |20 0,8 F10 150 -100 °C £ +250 °C
23710-31161820 A IGLIDUR® X 16|18 |20 0,8 F10 150 -100 °C £ +250 °C
23710-31202320 A IGLIDUR® X 20123 120 0,8 F10 150 -100 °C £ +250 °C
23710-31252820 A IGLIDUR® X 25|28 120 0,8 F10 150 -100 °C £ +250 °C
23710-31303430 A IGLIDUR® X 30|34 |30 0,8 F10 150 -100 °C £ +250 °C
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