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商品描述/产品说明

产品说明

提示：
测试仪适合同心度、斜度和垂直度测量。
凭借坚固的设计，可在车间以及测量室内使用同心度检测仪。通过可提
升的压紧辊轻松放置测量工件。通过轻便的滑架可以任意定位量表。

技术参数：
Ø 5 mm 至 Ø 80 mm 的测试范围。
最小 29 mm，最大 89 mm 的测量辊间距。
最大 100 mm 的滑架移动行程。
压紧辊的压紧可调。
测量辊通过齿轮驱动。

辊精度：两个测量辊平行度和同心度不超过2µm。

花岗岩底座：
300 mm x 130 mm x 25 mm。
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图纸

商品概述

订货号 名称

32506-01 同心度检测仪


