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商品描述/产品说明

产品说明

材料：
焊接钢结构轮体，Extrathane 制胎面。

提示：
Extrathane 制胎面有弹性、耐磨、保护地面、低噪音并在长期停机时具
有极高复原力。-40°C 至 +80°C 的工作温度范围。
轮子适用于 95030 和 95032。

图纸

商品概述

订货号 滚轮轴承 D D1 B B1 承载负荷
kg

95060-12550 滚珠轴承 125 20 50 60 500
95060-16050 滚珠轴承 160 20 50 60 700
95060-20050 滚珠轴承 200 20 50 60 1000
95060-25060 滚珠轴承 250 25 60 70 1350
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