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商品描述/产品说明

产品说明

材料：
聚丙烯。

订购须知：
成卷交付。

商品概述

订货号 类型 1 推荐
直径

颜色 长度 G=每 m 重量 g

96500-007X25000 中载 7-15 mm 橙色 250 m / 卷材 18
96500-015X20000 中载 15-25 mm 蓝色 200 m / 卷材 18
96500-025X10000 中载 25-50 mm 黄色 100 m / 卷材 40
96500-050X10000 中载 50-100 mm 红色 100 m / 卷材 85
96500-100X05000 中载 100-200 mm 绿色 50 m / 卷材 100
96500-200X05000 中载 200-300 mm 橙色 50 m / 卷材 120
96500-300X05000 中载 300-600 mm 白色 50 m / 卷材 250

96500-007X250001 轻载 7-15 mm 橙色 250 m / 卷材 14
96500-015X250001 轻载 15-25 mm 蓝色 250 m / 卷材 14
96500-025X100001 轻载 25-50 mm 黄色 100 m / 卷材 30
96500-050X100001 轻载 50-100 mm 红色 100 m / 卷材 50
96500-080X100001 轻载 80-150 mm 红色 100 m / 卷材 50
96500-150X100001 轻载 150-250 mm 黑色 100 m / 卷材 60
96500-005X050002 重载 5-10 mm 蓝色 50 m / 卷材 16
96500-010X050002 重载 10-20 mm 蓝色 50 m / 卷材 27
96500-020X050002 重载 20-30 mm 蓝色 50 m / 卷材 40
96500-030X050002 重载 30-45 mm 蓝色 50 m / 卷材 45
96500-045X050002 重载 45-75 mm 蓝色 50 m / 卷材 70
96500-075X050002 重载 75-100 mm 蓝色 50 m / 卷材 120
96500-100X050002 重载 100-150 mm 蓝色 50 m / 卷材 140
96500-150X050002 重载 150-180 mm 蓝色 50 m / 卷材 180
96500-180X050002 重载 180-220 mm 蓝色 50 m / 卷材 190
96500-005X300003 超轻负载 5-25 mm 无色 300 m / 卷材 8
96500-020X500003 超轻负载 20-50 mm 绿色 500 m / 卷材 13
96500-050X200003 超轻负载 50-90 mm 红色 200 m / 卷材 20


