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商品描述/产品说明

产品说明

一般性：
WOLFRACOAT C润滑膏可用于最高 1200 °C 温度。
应用：
作为安装、分离、润滑和旋动，可靠地用于滑动轴承和滑动部位、链
条、滚动轴承、铸造车间中的型芯和顶料器、压铸机、燃烧动力机器和
炉装置的排气装置。
优势：
超过 200 °C 润滑脂脱水， 逐渐形成干燥的金属润滑膜。
出色润滑具有滑动和滚动摩擦特性的摩擦点，极好地区别动摩擦、静摩
擦，改进滑动性，以轻松安装压配合和过渡配合，改善紧固螺栓的放
松。

商品概述

订货号 容器 工作温度 NLGI-等级

97903-060 60 g 软管 -30 °C 至 1200 °C，高于200°C转化为干润滑剂 2
97903-400 400 ml 喷雾器 -30 °C 至 1200 °C，高于200°C转化为干润滑剂 2


