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06660-1904 06660-10904 D 22 4,4 M4 12 16,1 4,5 15,5 10
06660-1905 06660-10905 D 22 4,4 M5 12 16,1 4,5 15,5 10
06660-1906 06660-10906 D 22 4,4 M6 12 16,1 4,5 15,5 10
06660-1105 06660-10105 D 27,5 5,1 M5 14 22,1 5,8 20,8 10
06660-1106 06660-10106 D 275 | 51 M6 14 | 221 | 58 | 208 | 10
06660-1208 06660-10208 D 37,5 6,3 M8 21 33,3 8,5 30,5 14
06660-1210 06660-10210 D 37,5 6,3 M10 21 33,3 8,5 30,5 14
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