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06120-04 S TIHIN M4 16 8 4 3,5
06120-05 2 HI M5 20 10 5 4
06120-06 2 HIN M6 24 12 6 5
06120-08 CRIEE] M8 30 16 8 6
06120-10 S HI M10 36 20 10 8
06120-12 S YIHIN M12 36 20 10 8
06120-042 TEHW M4 16 8 4 3,5
06120-052 THEMW M5 20 10 5 4
06120-062 TEHW M6 24 12 6 5
06120-082 THEMW M8 30 16 8 6
06120-102 THW M10 36 20 10 8
06120-122 TEHW M12 36 20 10 8
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