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24210-12201 ucC 201 F 201 12| 12,7 15 86 12 64 33,3 31 255 | 12| 10° M10
24210-15202 UC 202 F 202 15| 12,7 15 86 12 64 33,3 31 255 | 12| 10° M10
24210-17203 UC 203 F 203 17| 12,7 15 86 12 64 33,3 31 255 | 12| 10° M10
24210-20204 UC 204 F 204 20 | 12,7 15 86 12 64 33,3 31 255 | 12| 10° M10
24210-25205 UC 205 F 205 25| 143 16 95 12 70 35,8 34 27 14 | 10° M10
24210-30206 UC 206 F 206 30| 159 18 108 | 12 83 40,2 38,1 31 14| 10° M10
24210-35207 ucC 207 F 207 35| 175 19 117 | 14 92 44,4 42,9 34 16 | 10° M12
24210-40208 uC 208 F 208 40 19 21 130 | 16 | 102 51,2 49,2 36 16 | 10° M14
24210-45209 UC 209 F 209 45 19 22 137 | 16 | 105 52,2 49,2 38 18 | 10° M14
24210-50210 uC 210 F 210 50 19 22 143 | 16 | 111 54,6 51,6 40 18 | 10° M14
24210-55211 uc 211 F 211 55| 222 |25 162 | 19 | 130 58,4 55,6 43 20 | 10° M16
24210-60212 UC 212 F 212 60| 254 | 29 175 | 19 | 143 68,7 65,1 48 20 | 10° M16
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