
1

26186-03015

200

100

0

1.000

500

700

400

800

300

900

600

1.100

1.200

2021222324 151619 1418 13 1217 11 10 9

0,5

2

1

0

1,5

2,5

4

3

3,5

4,5

6

5

5,5

力
 [N

]

阻尼件高度 [mm]

能
量

 [N
m

]

急停插件，动态
能量总计值: 5,7 Nm, 能量绝对值: 3,5 Nm, 效率: 62 %
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急停插件，动态
能量总计值: 18,2 Nm, 能量绝对值: 11,3 Nm, 效率: 62 %

型材阻尼件技术资料
急停的特征曲线
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急停插件，动态
能量总计值: 23,9 Nm, 能量绝对值: 14,4 Nm, 效率: 61 %
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急停插件，动态
能量总计值: 20,4 Nm, 能量绝对值: 11,7 Nm, 效率: 57 %
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急停插件，动态
能量总计值: 46 Nm, 能量绝对值: 24 Nm, 效率: 53 %
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急停插件，动态
能量总计值: 98 Nm, 能量绝对值: 55 Nm, 效率: 56 %
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急停插件，动态
能量总计值: 106 Nm, 能量绝对值: 53 Nm, 效率: 50 %
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急停插件，动态

能量总计值: 206 Nm, 能量绝对值: 112 Nm, 效率: 54 %


